Iz] prevost

Equilibreurs a cable

Serie DP : Capacidad de 4 kg a 25 kg

Caracteristicas técnicas

Temperatura : +5°C a +60°C Material : Cuerpo : Aluminio Cable :
acero inoxidable

Aplicaciones : Puesto de montaje,
ensamblaje y empaquetado

- Tension del muelle por moleta dentada

- Dispositivo de frenado que permite posicionar la carga a diferentes alturas

- Seguridad de bajadas brutales de cargas en caso de ruptura del resorte

- Suspencién del equilibrador por mosquetén de seguridad giratorio

- Provisto de cable de seguridad para fijacion secundaria

- Cable de acero inox con guia especial de material antifriccion

- Enrollamiento y desenrollamiento del cable en tambor cénico rotativo con cojinetes a
bolas

Longitud max Carga Min Carga Max. Peso Referencia
(mm) | (mm) | (cable (m) (kg) (kg) (kg)

B 551 140 4,94 BAL 4070DP
5561 140 2 7 10 5,3 BAL 70100DP
551 140 2 10 14 5,67 BAL 100140DP
: 5561 140 2 14 18 6,26 BAL 140180DP
5561 140 2 18 22 5,89 BAL 180220DP
— 5561 140 2 22 25 6,53 BAL 220250DP



