Conectores coaxiales Eﬂg

CARACTERISTICA
S

Conector N de montaje aéreo
| recto RS Pro 50Q, conector
onlog T C macho, RG58

Chapado en oro

Cuerpo chapado en
niquel

Frecuencia de
funcionamiento de
11 GHz

Cuerpo recto y en
angulo recto de esta
gama

VSWR de banda
ancha baja

Acoplamiento a
prueba de
vibraciones

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Conectores coaxiales

Descripcién de producto

RS Pro presenta una gama de adaptadores coaxiales de alta calidad y excelente relacién calidad-
precio. Estos adaptadores de tipo coaxial se han disefiado para proporcionar un método eficaz de
conexion de latiguillos coaxiales a través de una conexion de montaje en panel. Para el cable
adecuado, consulte también: 665-5886 (RG58), 521-5392 (RG142), 665-5836 (RG223) y. 235-5453
(RG400). Para ver la herramienta de crimpado adecuada, consulte 683-1623 .

Especificaciones generales

Tipo de conector coaxial
Género

Tipo de montaje

Método de terminacion
Orientacion del cuerpo
Tipo de cable

Tamafio

Tipo de relacién de posicion
Mamparo

Chapado del cuerpo
Material de contacto
Chapado de los contactos

Aplicacion

Especificaciones eléctricas

Impedancia
Polaridad

Frecuencia de funcionamiento

Tensién nominal

Conector N.
Macho
Montaje aéreo
Crimpado, soldadura
Recta

RG58

Medio
Roscado

Si

Niquel

Laton

Oro

Antenas; industriales; inalambricas; banda ancha;
militares

50Q
Normal
0allGHz
1.000 V
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/6655886
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5215392
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6655836
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2355453
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2355453
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6831623

Conectores coaxiales Eﬂg

Especificaciones mecanicas

Dimensiones 30,8 mm x 20mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

* Temperatura de funcionamiento min.: R

0 -65°C
-20°C
Temperatura de funcionamiento 165°C

maxima; 90 °C

Cumplimiento/Certificaciones EN61340
Cumple con el estandar MIL-STD-348A
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