Elektrische und Netzstromkabel E‘Elﬂg

MERKMALE

_._ RS Pro 3-adriges 1,5-
T mmmmP-Netzkabel, grauer
installiert werden PVC-Mantel aus
Polyvinylchlorid, 100 m, 17,5 A
Sehr flexibler PVC- 300V, 500 V, 3183Y HOSVV-F

AuRRenmantel des
Kabels

Einfache Installation

PVC-Ummantelung
und Isolierung des
Kabels sind schwer
entflammbar gemaf
IEC 60332 -1

PVC-Ummantelung
ist mechanisch
robust und
bestandig gegen die
meisten Chemikalien

_
D

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Das RS Pro NYM-J-Netzinstallationskabel. Dieses elektrische Kabel verfligt tGiber eine
PVC-Ummantelung und eine Nennspannung von 300/500 V, die fur elektrische
Verdrahtungsinstallationen in Geb&uden verwendet wird. Das hochwertige Netzkabel ist flr den Einsatz
in trockenen, feuchten oder nassen Bereichen geeignet und kann auf oder unter Putz, Mauerwerk oder
Beton installiert werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, dieses Kabel in verdichteten Beton zu verlegen.
Es kann auch nur in AuRenanwendungen verwendet werden, wenn das Elektrokabel nicht direktem
Sonnenlicht ausgesetzt ist, da es nicht UV-bestandig ist.

Allgemeine Spezifikationen

Typ NYM-J
Mantelmaterial Polyvinylchlorid PVC
Mantelfarbe Grau
Fullstoff PVC
Brandverhalten Flammhemmend
Private Haushalte, Verwaltungsgebaude, Industrie-
Anwendungen und Gewerbeflachen, Geschéafte und

landwirtschaftliche Betriebe

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung 500V
Isoliermaterial PVC
Leitermaterial Kupferfett
Leiterwiderstand 12,1 Q/km
Spannungsprifung <2 kV
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Mechanische Spezifikationen

Lange 100m
Querschnittsflache 1,5 mm?
AulRendurchmesser 10.5mm
Anzahl der Kerne 3

GrofRe der Litzen 1.365mm
Leiterlitzentyp Fest

Betriebsumgebungsspezifikationen

Grol3er Betriebstemperaturbereich -5 °C bis 70 °C.
Minimale Betriebstemperatur -5°C
Maximale Betriebstemperatur +70°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
Normen erflllt HD 21.4 S2, IEC 60228 Klasse 1, IEC 60332-1
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Core color
Humber Of Cables without protective conductor Cables with protective conductar
cores
2 Brown, Blue
3 Brown,Blue, Gray Grean/y ellow, Blug Brown
4 Blug Brown Black Grey ireen/Yellow, Brown Black, Grey
] Blus Brown Black, Gray Black Green/Yellow Blue Brown Black Gray
Above 5 Black with number code Green/Yelow, the other black with number code
DIAMETERS
NUMBER OF Insulation Sheath Max. resistance
No. of Cores and WIRES/ DIAMETER thickness thickness Outer diameter in at z0¢c
Mm? per conductor OF EACH WIRE Nominal Nominal mm (1)
(mm) mm i
31,5 1,365 0,70 1,20 8,80-10,50 12,10
32,5 1,75 0,80 1,20 10,0-12,0 741
3xd 2,19 0,80 1,20 11,0-13,0 4,61
4x1,5 1,365 0,70 1,20 9,60-11,5 12,10
42,5 1,75 0,80 1,20 11,0-13,0 7.41
4xd 2,19 0,80 1,40 12,0-14,50 4,61
Exl 5 1,365 0,70 1,20 10,0-12,0 12,10
5x2.5 1,75 0,80 1,20 11,50-14,0 7.41
5x4 2,19 08 1,40 13,50-16,0 4,61
5x6 2,69 0,8 1,40 15,0-17 5 3,08
Bx1.5 1,365 07 1,20 1,0-13,0 12,10
Bx2,5 1,75 0.8 1,20 12,5145 7.41
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