Cable coaxial

CARACTERISTIQU
ES

e Assemblage de
cable hautes
performances

Impédance de 50
ohms

Extrémités
terminées

Cable coaxial de RS Pro

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Cable coaxial

Description du produit

La marque de confiance RS Pro est fournie avec un cable coaxial de haute qualité. Fabriqués a partir
de composants standard, ces cables flexibles ont été congus pour transporter des signaux sur de

longues distances et sont faciles a installer.

Ce cable se compose d'une fiche male BNC nickelée avec Un contact central en argent sur une
extrémité et deux 4 mm Fiches méles a broche de type pichon a l'arriere et a l'autre

Caractéristiques

Avec terminaison/sans terminaison

Applications

Spécifications

Impédance caractéristique

Fréquence d'utilisation maximale (MHz)
Tension d'utilisation maximale (RMS)
Support de tension (VRMS)

Résistance d'isolation

Résistance de contact

Résistance de contact externe

VSWR @ 4 GHz

Perte d'insertion db @ x 4 GHz

Spécifications mécaniques

Forme de cable

Force de rétention de cable
Couple recommandé de serrage

Durée de vie

Avec terminaison
Equipement industriel, instrument, médical

50 Ohm
C.c.-11GHz
1000.0V
2500.0

5 000 MOhm
1 mOhm max.
1 mOhm max.
1,30:1 max.
0,30 max.

Coaxial

350 N min.
4.5N

500 cycles min.
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Cable coaxial ‘@

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Plage de température de

. . -65 a 165 °C.
fonctionnement : -
Température d'utilisation minimale -65°C
Température d'utilisation maximale 165 °C
Conformité/certifications EN61340
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