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1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: 419D
- Andere Mittel zur Identifizierung: Qualitdts Acryl-Schutzlack (Aerosol)

- Zugehdérige Teilenummer: 419D-Aerosol, 419D-340G

- UFI: 34A0-M030-D00G-FE71

-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schutzbeschichtung fiir Leiterplatten

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
M.G. Chemicals Ltd.
- Hersteller/Lieferant:

MG Chemicals Ltd. (Hauptsitz)

1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6

KANADA

+(1) 800-340-0772 sds@mgchemicals.com

MG Chemikalien

Heame House, 23 Bliston Street

Sedgely Dudley DY3 1JA.

VEREINIGTES KONIGREICH

+(44) 1663 362888 sales@mgchemicals.com

MG Chemicalst Ltd.

Ebene 2, Vision Exchange, Gebdude Territorials Street,
Zone 1, Zentrales Geschéftsviertel,

Birkirkara CBD 1070,

MALTA

- Auskunftgebender Bereich: sds@mgchemicals.com

- 1.4 Notrufnummer:
Verisk 3E (Zugangscode: 335388), +(44) 20 3514787
Andere Notrufnummern: +(0) 800 680 0425
Giftnotruf der Charité, Berlin: 030/19240
Giftinformationszentrum-Nord der Ldnder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein (GlZ-Nord) :0551/19 240
Informationszentrale gegen Vergiftungen Zentrum fir Kinderheilkunde Universitétsklinikum
Bonn: 0228/19240
Giftnotruf Erfurt Gemeinsames Giftinformationszentrum der Ldnder Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen: 0361/730 730
Informations- und Beratungszentrum fiir Vergiftungsfélle Klinik fir Kinder- und Jugendmedizin
Universitatsklinikum des Saarlandes: 06841/19240
Giftinformationszentrum der Lander Rheinland-Pfalz und Hessen - Klinische Toxikologie -
Universitdtsmedizin der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz: 06131/19240
Vergiftungs-Informations-Zentrale Zentrum fir Kinder- und Jugendmedizin
Universitatsklinikum: 0761/19240
Giftnotruf Miinchen Toxikologische Abteilung der Il. Med. Klinik und Poliklinik: 089/19240

(Fortsetzung auf Seite 2)

DE —



Seite: 2/11

geméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.03.2024 Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3) (berarbeitet am: 27.03.2024

Handelsname: 419D

(Fortsetzung von Seite 1)

NUR fir Vorfélle mit gefédhrlichen Stoffen (Leckagen, Verschittungen, Brdnde, Expositionen
oder Unfélle)

USA oder KANADA — Rufen Sie Verisk 3E unter +1-866-519-4752 oder +1-760-476-3962 an
(Service-Zugangscode: 335388)

Fir Notfélle beim Transport geféhrlicher Giiter; 24/7-Service
KANADA — Rufen Sie CANUTEC unter der Rufnummer +1-613-996-6666 oder *666 auf
Mobiltelefonen an

2 Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 2

GHSO02 Flamme

H223-H229 Entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei
Erwédrmung bersten.

GHS07
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméfB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
n-Butylacetat
Methyl-methacrylat
n-Butyl-methacrylat
- Gefahrenhinweise
H223-H229 Entziindbares Aerosol. Behdélter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen
Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
pP211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P280 Tragen Sie Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen iber 50 °C/122 °F

aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geméaB den értlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Enthélt Methyl-methacrylat, n-Butyl-methacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Feststellung endokrinschédlicher Eigenschaften

78-93-3 Butanon: Liste Il

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angeftihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 115-10-6 Dimethylether 40,0%
EINECS: 204-065-8 &> Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 35,0%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Liq. 3, H226; > STOT SE 3, H336, EUH066
CAS: 78-93-3 Butanon 7,0%
EINECS: 201-159-0 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336,

EUH066
CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 4,0%
EINECS: 203-603-9 &> Flam. Liq. 3, H226
CAS: 80-62-6 Methyl-methacrylat 0,1%

EINECS: 201-297-1 & Flam. Liq. 2, H225; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335
CAS: 97-88-1 n-Butyl-methacrylat 0,1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser splilen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbesténdigem Schaum bekdmpfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Déampfe sind schwerer als Luft. Ddmpfe kénnen zu Zindquellen in Bodenndhe gelangen. Sie
kdénnen Stichflammen verursachen oder sich explosionsartig entziinden.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgeméBer Verwendung keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
Zlindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Gber 50 °C (z.B. durch
Gliihlampen) schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.

-7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von
Unvertrédglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

DE —
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8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénlich

Schutzausristungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

115-10-6 Dimethylether

AGW Langzeitwert: 1900 mg/m3, 1000 ml/m?3
8(ll),DFG, EU

123-86-4 n-Butylacetat

AGW Langzeitwert: 300 mg/m?3, 62 ml/m3
2(1);AGS, Y

78-93-3 Butanon

AGW Langzeitwert: 600 mg/m?3, 200 ml/m?
1(),DFG, EU, H, Y

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

AGW Langzeitwert: 270 mg/m?3, 50 mli/m3
1();,DFG, EU, Y

80-62-6 Methyl-methacrylat

AGW Langzeitwert: 210 mg/m?3, 50 mli/m3
2(1);,DFG, EU, Y

97-88-1 n-Butyl-methacrylat

MAK vgl.Abschn.lV
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
78-93-3 Butanon
BGW 2 mg/I
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 2-Butanon
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
- Atemschutz Nicht erforderlich.
- Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestédndig gegen das Produkt / den Stoff /
die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt /
die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten
und der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von

weiteren Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da
(Fortsetzung auf Seite 6)
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das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz berprtift
werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz Nicht erforderlich.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Aerosol
- Farbe GeméB Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich 80 C
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere: 2 Vol %

Obere: 11 Vol %
- Flammpunkt: 9<C
- Ziindtemperatur 226 C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Viskositét:
- Kinematische Viskositét Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Léslichkeit
- Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

(log-Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 5.200 hPa (115-10-6 Dimethylether)
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 0,91 g/lcms
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Schiittdichte: 776-777 kg/m?3
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Aerosol

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zlindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich,
jedoch ist die Bildung explosionsgeféhrlicher
Dampf-/Luftgemische maéglich.

- Lésemittelgehalt:

- Organische Lésemittel: 86,0 %

- VOocC (EU) 86,00 %
- Festkérpergehalt: 13,8 %

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zustandsédnderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
-Angaben (iber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole Entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter
Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entféllt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entféllt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entféllt
- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und
Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende
Stoffe und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt

10 Stabilitat und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdaBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefédhrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

115-10-6 Dimethylether

Inhalativ LC50/4 h 308 mg/! (rat)
123-86-4 n-Butylacetat

Oral LD50 13.100 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50/4 h >21 mg/I (rat)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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78-93-3 Butanon
Oral LD50 3.300 mg/kg (rat)
Dermal LD50 5.000 mg/kg (rabbit)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
Oral LD50 8.532 mg/kg (rat)
Inhalativ LC50/4 h 35,7 mg/I (rat)
80-62-6 Methyl-methacrylat
Oral LD50 7.872 mg/kg (rat)
97-88-1 n-Butyl-methacrylat
Oral LD50 22.600 mg/kg (rat)
Dermal LD50 11.300 mg/kg (rabbit)

Inhalativ LC50/4 h 4.910 mg/I (rat)
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Keimzellmutagenitét
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Reproduktionstoxizitét
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- 11.2 Angaben (iber sonstige Gefahren
- Endokrinschédliche Eigenschaften

78-93-3 Butanon: Liste Il

12 Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitéat
- Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Fir Informationen zu endokrinschéddigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- 12.7 Andere schédliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefdhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht

in kleinen Mengen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Trinkwassergefdhrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.

13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmlill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen.
- Européisches Abfallverzeichnis
HP3 entziindbar

HP5 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdB den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

-IATA Aerosols, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- IMDG, IATA
- Class 2.1 Gase
- Label 2.1
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender Achtung: Gase
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): -
- EMS-Nummer: F-D,S-U

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum
capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Category B. For
WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum
capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of

class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem
Seeweg geméaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrdnkungscode D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

15 Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG |
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Seveso-Kategorie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeréten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148 }

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. }

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

78-93-3 Butanon: 3 B
- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlequng von Vorschriften fiir die Uberwachung
des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern

78-93-3 Butanon: 3
- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
- Klasse Anteil in %
NK 86,0

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefdhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H220  Extrem entziindbares Gas.
H225  Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226  Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H280  Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H335  Kann die Atemwege reizen.
H336  Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Product safety department.
- Ansprechpartner: sds@mgchemicals.com

- Datum der Vorgéngerversion: 28.09.2023

- Versionsnummer der Vorgédngerversion: 3

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Entziindbare Gase — Kategorie 1A
Aerosol 2: Aerosole — Kategorie 2
Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Flam. Liq. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3

- * Daten gegendiiber der Vorversion geédndert
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