<
Safety-Walk™

Revétement anti dérapant auto-adhésif

Fiche technique :

MAJ : Septembre 1998

Description : Les revétements Safety-Walk B2, Conformable et Gros Grains sont composés
de particules abrasives fixées, grice a un polymeére ultra résistant, sur un film plastique
adhésif, pour les références B2 et "Gros Grains", sur un film aluminium pour la référence
"Conformable". (la référence "EZ" est constituée de particules céramiques sphériques)

Les revétements Safety-Walk W_.A. sont composés d'un film plastique résistant a
I'humidité recouvert d'un caoutchouc synthétique enrobant des particules souples
antidérapantes.

La partie adhésive des supports est protégée par une bande amovible.

Positionnement : Le revétement Safety-Walk B2 s'applique sur les surfaces lisses
dont on veut réduire la glissance telles que :
nez de marches, zones de circulation, marche pieds de véhicule etc..
mais également sur des supports dont on souhaite améliorer la préhension :
couloirs et rampes inclinés, appareils de salles de sport,appareils de
reéducation etc.. v
Le revétement Safety-Walk B2, en particulier le jaune, peut également servir
de ruban signalétique.

Le revétement Safety Walk EZ s'applique sur les surfaces lisses dont
on veut réduire la glissance sans pour autant en altérer: 'apparence.
Composé de particules céramiques sphériques antidérapantes mais non
abrasives sur support transparent, le revétemnent est plus facile a nettoyer
en particulier avec les serpilléres dont il n'arrache pas les fibres.

Le revétement Safety-Walk "gros grains'': s'applique également sur les
surfaces lisses mais dans les zones "gros travaux” exposées a beaucoup de
souillure : marche pieds de machines agricoles, bulldozers, camions

Le revétement Safety-Walk ""Conformable" s'applique sur les
supports a surface non plane ou irréguliére a reliefs ou aspérités telles
que des plaques aluminium galvanisées, des bases arrondies de
machines,des marches d'escaliers de secours etc...

Le revétement Safety-Walk W.A. s'applique dans les zones humides voire
immergées, le revétement Safety-Walk W.A."grain fin" est plus particulierement
destiné 2 la circulation pieds nus, tandis que le revétement Safety-Walk W_.A.
"grain moyen" se pose sur des bateaux, pontons etc.. -

Avantages : Antidérapant
Facile a poser
Excellente durée de vie
Disponibles en plusieurs couleurs et dimensions

Excellente résistance au feu pour les revétements Safety-Walk.
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Contact agréable pour les pieds nus pour les antidérapantsSafety-Walk W.A. et le
revétement Safety-Walk EZ.

Facile a nettoyer (revétement EZ)

Caractéristiques :

B2 EZ Conformable W.A.
Couleurs Noir, vert, jaune, transparent Marron Noir Grain Fin : Blanc, transparent
' Grain Moyen : Gris, noir
Epaisseur* B2 en couleur : 0,53 - 0,99 mm 1,30 0,73-0,99 Fin:0,43 -0,79
(mm) B2 transparent : 0,79 - 1,24 mm Moyen : 1,04 - 1,29
Poids* B2 en couleur : 0,51-0,61 1,2 0,59 - 0,79 Fin: 0,48 - 0,82
(Kg/mz) B2 transparent : 0,46 - 0,58 Moyen : 0,70 - 0,93
Flammabilité**
Classe 0 (Veritas) NA Classe 0 (Veritas) Classe 2 (Veritas)
Coeflicient Caout - Caout
dynamique de Caoutchouc Cuir chouc ., Cuir {chouc Cuir Caoutchouc Cuir
friction surface |
Couleur Mransp : Couleur Transp! : Fin |Moyen | Fin iMoyen
Sec 1,24 1,12 10,93 : 0,83 1,05 ' 068 1,31 1,00 1,29! 1,06 | 0,66 } 0,73
Mouillé 1,20 0,92 {1,14 | 0,89 094 ' 0,79{ 120 1,29 0,865 083 | 0,79 ; 0,77
Gras 0,80 059 | NA - NA 0,37 NA| 079 NA 0,35! 0,31 NA | NA
Coefficient Caout | iCaout
statique de Caoutchouc Cuir chouc ' Cuir [chouc Cuir Caoutchouc Cuir
friction surface
Couleur Transp Couleur Transp Fin |Moyen| Fin Moyen
Sec 1,32 . 1,27|1,12 1,11 1,27 0,63 1,44 1,14 1,38] 1,06 | 0,82 i 0,81
Mouillé 1,29 . 1,09|145 ' 1,11 1,03 i' 0,80 1,35 1,54 081 0,84 | 093:0,81
Gras 098 . 0,77| NA NA 0,74 NA 1,14 NA 0,58 l 0,51 NA ! NA

* Mesures prises pour du produit appliqué
**Pouvoir propagateur de flamme :

Température d'utilisation :

B2 Gros Grains EZ Conformable W.A.
: Moyen Fin
Minimum 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 10°C
Maximum 79°C 79°C 79°C 79°C 79°C 66°C
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Résistance anx chimiques : R : recommandé NR : non recommandé
I : Non recommandé en immersion continue

B2 EZ Conformable W.A.

Eau R R R R

Eau salée 2 4% R R R R

Eau Chlorée R R R R

1%HC 1 R R NR R

1%Na OH R R NR R

Détergents R R R R

Savon doux R R R R

Alcoo! Isopropy! R R R R

Huiles Lubrification R I 1 NR

Huiles Végétales R R R R

Essence NR NR NR NR

Solvants Chlorés NR NR I NR

Propriétés adhésives :
Force de traction exercée & 90° pour décolier le revétement exprimée en N/cm.
B2 EZ Conformable W.A.

Aprés 24h Blanc Gris

Aluminium 0,104 ‘NA 0,104 ' 0,063 0,076

Fibre de Verre 0,035 NA 0,104 0,029 0,030

Peinture Emaillée 0,96 NA 0,069 0,063 0,095
* |Béton 0,109 NA 0,074 0,063 0,082

Brique 0,118 NA - 0,055 0,080

Aprés vieillissement dans une enceinte climatique

Aluminium 0,110 NA 0,152 0,043 0,12

Fibre de Verre 0,06 NA 0,129 0,418 0,096

Peinture Emaillée 0,130 _ NA 0,17 0,946 0,147

Béton 0,130 ’ NA 0,109 0,064 0,13

Brique 01,65 NA - 0,070 0,19

Ouverture au Immédiatement ) aprés 4 heures

trafic

Adhésion Aprés 4 jours 3 21°C

maximale :

Selon la qualité des surfaces, ces valeurs peuvent légérement varier.
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Dimensions:

B2 \ EZ Conformable W.A.
Rouleaux 18,3 mpar 19, 25, 50, 18,3 m par 50,/18,3 m par 50, {18,3 m par 25, 50, 100,
102, 152, 305, 610 et 102 et 152mm| 152, et 610 mm [152, et 610 mm de large.
914 mm de large. de large de large.
Plaques 19.x 610mm ’ 152 x 610mm
152 x 610mm
127x630mm.
Conditionnement :
Rouleaux Safety-Walk :

18,3m x 19mm : 16 rouleaux / carton
18,3m x 25mm : 4 rouleaux / carton
18,3m x 50mm : 2 rouleaux / carton
Autres : 1 rouleau par carton

Plaques 19mm x 610mm | 50 par carton
Plaques 152mm x 610mm N
Plaques 127mm x 635mm 10 par carton

Consultez-nous pour une découpe sur mesure (en rouleaux ou en piéces)

Origine : Fabriqué aux USA.
' Safety-Walk est une marque déposée de 3M.



