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RS Pro 150 g 黄色管环氧粘合

剂、用于玻璃、金属、塑料、木

材 
RS 号： 850-956             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 多用途环氧可用于多

种材料：玻璃、木

材、金属和塑料。 
 

• 混合环氧树脂的凝胶

时间为 4minutes - 
6minutes 、使其固

化。 
 

• 固化时间为 24 小时、

可实现完全性能 
 

• 低收缩。 
 

• 阻燃、用于改善健康

和安全。 
 

• 每个管上都有完整的

说明、易于使用。 
 

• 存储寿命长达 60 个月 

特点 

 



环氧树脂和环氧树脂粘合剂 

第页 3. 的 3.23 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

∅ 内部： 

 

 

 

RS PRO 快凝型环氧树脂系列的配制可确保可靠牢固地粘结。这款快凝型两件式环氧树脂粘合剂通过

双管供应，确保应用简单且干净。这种高强度和高性能粘合剂可用于大多数材料、如玻璃、木材、金

属和塑料  

 

 

 

材料兼容性 玻璃、金属、塑料、木材 
颜色 黄色、 
包装类型 管 
封装尺寸 150g 
初始固化 4-6 分钟 
完全固化时间 24h 
阻燃 是的 
特殊功能 低收缩 
化学成分 双酚 a- （双氯水合物）、双酚 f 
气味 轻微 

应用 

我们优质的快凝型环氧树脂有多种用途。由于这种材料

具有多用途，因此这种环氧树脂可用于多种应用。RS 
PRO 快凝型环氧树脂可用于需要强力粘合的日常项目。

在家中用于小型项目、木工或在工作中用于机器维修和

其他任务 
    

     

 

填料材料 环氧 
   

 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 
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合规性 / 认证 rohs 
       

 

 

 

 

 

   

认证 


