Ringkabelschuhe RO

MERKMALE

Nicht Terminal fur
e Rohrschellen von RS Pro, M8-
Saese StehbolzengréRe bis 25 mm
DrahtgrofRe

Geschlossener
Zylinder sorgt dafr,
dass Terminal sicher
um das Kabel herum
sitzt

Kupfergehdausemate
rial sorgt fiir hohe
Qualitat 4

Leitfahigkeit und ist
leicht zu crimpen

Zinnbeschichtung

auf Terminal bietet

Korrosionsbestandi
gkeit

Trichterformiger

Innenzylinder fur
einfaches Einfuhren
des Kabels

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Ringkabelschuhe R

Produktbeschreibung

Eine hochwertige, rohrenformige Crimp-Ring-Anschlussklemme in schwerer Ausfiihrung von RS
PRO, auch bekannt als Ringstecker oder Kabelschuh. Hochbelastbare Crimp-Anschlussklemmen
werden zum Verbinden von mehradrigen Kabeln mit einem Bolzen oder einem Kontaktstift an einer
elektrischen Komponente, wie beispielsweise einer Batterieanschlussklemme, verwendet. Diese
rohrenférmige Ring-Anschlussklemme besteht aus dickwandigem, hochbelastbarem,
hochleitfahigem Kupfer und ist verzinnt. Einmal richtig auf ein Kabel gecrimpt, bietet dieser Ring-
Anschlussklemme eine sichere und zuverlassige elektrische Verbindung.

Allgemeine

Isolierung Nicht isoliert
Kontaktwerkstoff Kupferfett
Kontaktbeschichtung Zinn
Stehbolzengrofie M8

Crimp-Ringkabelsteckverbinder werden in einer
Vielzahl von Branchen fiir den Anschluss mehradriger
Netzkabel an elektrische Komponenten in robusteren
Anwendungen verwendet. Zu den Anwendungen
Anwendung gehoren Verkabelungen und Verdrahtungen in
industriellen Steuerungssystemen und
Industriemaschinen, Automobilanwendungen,
Kommunikationseinrichtungen, Stromversorgungen und

Haushaltsgeraten.
Gesamtlange 32.2mm
Innenringdurchmesser 8.4mm
Maximale Drahtgrof3e 25mmn2

Betriebsumgebungsspezifikationen
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Ringkabelschuhe R

Maximale Betriebstemperatur 150 °C.

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung BS 2871, BS 4579 Teil 1, BS 1872 Teil 2 2011/65/EU
und 2015/863
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Ringkabelschuhe E@E

.~ RSPro Conductor Size  |Stud Size| Length | Width | Inside Diameter |  Hole Diameter
_ Stock Number (mm’) (L) (W) (D) (d@)
119.160 ¢ 3 26 10 4 63
119176 : 8 23 | 125 4 83
531015 10 § 30 104 45 51
531021 10 . k) 105 45 63
531037 10 ] 30 125 45 82
531.043 16 5 07 1 55 63
531.059 16 8 071 | 126 55 84
631065 2 : 22 | 131 67 63
531.01 % ] 22 | 131 b1 83
531.087 % 10 %9 [ 151 67 102
2414631 3% 8 76 | 158 86 83
531885 3 10 15 | 162 86 103
531891 50 10 82 | 176 96 103
531.908 50 12 32 | 187 96 128
531914 10 10 504 | 218 12 102
531920 10 12 504 | 218 12 121
241 4647 9 10 832 | 43 13§ 103
2414669 % 12 632 | 243 13.5 121
241 4653 120 10 591 | 215 15 103
2414675 120 12 891 | 215 15 121
2414681 150 10 663 | 303 16.5 102
2414704 150 12 663 | 303 165 121
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