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) QLN \VORGEFULLTE IPX8 - FLACH

VERBINDUNGEN

Elektrische Leistungen: |

CLIK FIRE
mit Klemmen EN 61238-1

«in Klasse 2 laut Standard CEl 64-8.

Vorgeflllte Gel Verbindungsmuffe , nicht flammverbreitend,
Gel: UL 94-HB cPABus fir mehradrige Kabel mit bis 4 Adern.

e &

Mischung des Mantels: UL 94-V2

Betriebstemperatur: 90°

Verlegetemperatur: -40°C / +50°C
7 Geeignet fiir den Einsatz unter Wasser

Geeignet fiir den unterirdischen Einsatz
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W Halogen-free Gel
)

UV resistant

Keine Flammenfortpflanzung:

CEI 20-35 - IEC 60332-1 - HD405-1 Vorgefiillt mit Gel gemaB der CLP-Richtlinie nicht als gefahrlich eingestuft

(soweit anwendbar) und Unbegrenzt lagerfahig.
GERADE VERBINDUNGEN ODER MEHRFACHABZWEIGUNGEN
RINA
g Kabelformen und max. kabel @ X /lc
Leiterdurchmesser (n° x mm?) (mm) 8
Durchgehend  Abzweigung [Durchgehend Raumbedarf
IPX8 PRODUKT / Kode odergerade 1 oder 2 Kabel | oder gerade Abzweigung (mm)
OFFICIALLY
i 1x25-50 1x15-10
TESTED LB 16 10 95 x 43 x 28
214663-003 2x25-6 2x15
GEL 1x6-95 1x1,5-35
CLIK 1 Fire 2x15-16 2x15-6
20,5 15 150 x 56 x 30
T 225449-001 3x1,5-10 3%15-6
4x15-10 4x15-4
1x50-185 1x16-185
i 2x10-35 2x15-35
! CLIK2 Fire 30 29 220 X85 x 46
:\ 301096001 3x6-35 3x15-35
* 4x6-35 4x15-16

ABGEZWEIGTE VERBINDUNGEN MIT 30° @'c
B
PRODUKT / Kode Durchgangs  Abzweigung |Durchgangs Abzweigung (mm)

CLIK 2000 Fire

S 14663-004 1x2,5-25 1x15-16 14 12,5 25 % 40 x 21
1x6-95 1x1,5-70
CLIK 2001 Fire 2%15-16  2x15-10
25 185 | 138x60x37
225448-002 3x25-16 3x15-10

4x25-10 4x15-6
1x50-150 1x15-70

i 2x15-25 2x15-10
\ CLIK 2002 Fire 26 18,5 194 x 74 x 43
.\ 301096-005 3x4-25 3x15-10
4x4-16 4x15-6
1x 150 -240 1x50-120

¢ 2x16-50 2x10-25

' CLIK 2003 Fire 36 26 290 105 x 51
Querschnitte nach 301097-006 3x16-50 3x10-25
dem Kabel 0,6/1 kV. 4% 16-50 4%6-16
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