USB-Steckverbinder

MERKMALE

Passend flr einen
Standard-XLR-
Ausschnitt

Kann von vorn oder
hinten montiert
werden

Niedrige
Rickseitenprofile
sorgen fur
Platzersparnis

Rahmen mit
mattierter schwarzer
Oberflache

USB-Steckverbinder von RS
Pro, Frontplattenmontage,
Buchse auf Buchse 2.0 B auf
A, Steckeinheit, gerade - zwei
Anschlusse

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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USB-Steckverbinder

Produktbeschreibung

Dieser USB-Durchfuihrungs-Steckverbinder aus Metall der vertrauenswirdigen Marke RS PRO
ermoglicht die Verbindung und Anpassung verschiedener USB-Typen durch eine robuste
Einbausteckverbindung, die in ein Standard-Chassis im XLR-Format passt.

In dieser Serie erhéltlich:

907-5621 - USB-3.0-A-auf-A-Durchgangssteckverbinder mit Senkkopf-Schraubenlécher
907-5624 - USB 3.0 B-auf-A-Durchgangssteckverbinder mit Senkkopfschraubenléchern.
907-5628 - USB 2.0 B auf A durchkontaktierter Steckverbinder mit Senkkopfschraubenldéchern.
907-5630 - USB-2.0-A-auf-B-Durchgangssteckverbinder mit Senkkopf Schraubenlécher
907-5637 - USB 2.0 B auf A durchkontaktierter Steckverbinder mit Senkkopf Schraubenlécher

916-0215 - USB-3.0-A-auf-A-Durchgangssteckverbinder
916-0224 - USB 3.0 B-auf-A-Durchgangssteckverbinder
916-0227 - USB 2.0 B-auf-A-Durchgangssteckverbinder
916-0221 - USB-2.0-A-auf-A-Durchgangssteckverbinder
916-0230 - USB-2.0-A-auf-B-Durchgangssteckverbinder

Allgemeine

Geschlecht
Montageart

USB-Typ
Anschlussmethode
USB-Version
Gehdauseausrichtung
Anzahl der Anschliisse
Kontaktwerkstoff
Farbe
Einsatzmaterial
Rahmenmaterial
Gehausematerial

Anwendungen

Buchse zu Buchse
Tafelmontage

B bis A

Steckbar

2,0

Gerade

2

Metall

Schwarz

ABS

Vernickelter Zinkdruckguss
Vernickelter Stahl

Computer, Tablets, Spielkonsolen, Smart-TVs, DVD-
und Blu-Ray-Player
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075621/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075624/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075628/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075630/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075637/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160215/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160224/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160227/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160221/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160230/

USB-Steckverbinder

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom 1,5 A max
Nennspannung 30Vac
Kontaktwiderstand 50 mQ max
Isolationswiderstand 20 MQ min
Prifspannung des Dielektrikums 500Vac

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -20.0°C
Maximale Betriebstemperatur 50 °C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform
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USB-Steckverbinder

PANEL CUTOUT

MAXIMUM PANEL

THICKNESS 3mm
HOLES TO SUIT

SCREW USED |—’9-°—

02472
\ Material:
24 > ] 1. Insert: ABS

2 Frame: Nickel plated zinc diecast

o 7 \ | 3. Shell: Nickel plated steel

+ 4. Contacts: Gold Plated
Notes:
1 Voltage rating: 30V AC
2 Current rating: 1.5 A max
 — 5 3. Contact resistance: 50mQ max
1 4 Insulation resistance: 20MQ min
5 Dielectric withstanding voltage: 500V AC
P P 6 Operating Temperature: -20°C to 50°C
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\-2 HOLES: ®3.5mm CSK 82° x @585
% M3 VERSION HAS M3 THREAD HOLES. —1—
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RS Part No. Description
907-5621 USB 3.0 Ato USB 3.0 A, Nickel Plated, CSK hole.
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USB-Steckverbinder E‘Elﬂg

RS Part No. Description
907-5624 USB 3.0 B to USB 3.0 A, Nickel Plated, CSK hole.

RS Part No. Description
907-5628 USB 2.0 B to USB 2.0 A, Nickel Plated, CSK hole.

RS Part No. Description
907-5637 USB 2.0 Ato USB 2.0 A, Nickel Plated, CSK hole.

RS Part No. Description
907-5630 USB 2.0 Ato USB 2.0 B, Nickel Plated, CSK hole.

RS Part No. Description
907-5634  LC Duplex SM adaptor, Nickel Plated, CSK Hole

RS Part No. Description
907-5643 LC Duplex MM, Nickel Plated, CSK Hole

RS Part No. Description
907-5646  SC Simplex SM, Nickel Plated, CSK Hole
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USB-Steckverbinder ‘E]
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RS Part No. Description
907-5640 SC Simplex MM, Nickel Plated, CSK Hole

RS Part No. Description
907-5659 Toslink, CSK Hole

' RS Part No. Description
907-5652 UTP Cat5e RJ45-RJ45, CSK Hole

RS Part No. Description
907-5656 FTP Cat5e RJ45-RJ45, Shielded, CSK Hole

RS Part No. Description
907-5665 UTP Cat6 RJ45-RJ45, CSK Hole

RS Part No. Description
907-5668  FTP Caté RJ45-RJ45, Shielded, CSK Hole

RS Part No. Description
907-5662 RCA Phono RED, CSK Hole

RS Part No. Description
907-5671 RCA Phono WHITE, CSK Hole
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RS Part No. Description
907-5674 RCA Phono YELLOW, CSK Hole

RS Part No. Description
907-5678  Blanking Plate, CSK Hole
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