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Générateur de fonctions ISG 

LF44 USB 2.0 de RS Pro    
RS code commande : 123-3580   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Offre une plage de 
fréquence de 34,5 
mhz - 4400mhz 

 

• Plage de puissance 
de sortie de 30 - 0 
dbm 

 

• Signal d'onde 
continu sans 
modulation 

 

• L'atténuateur 
électronique intégré 
des modes 
rationnels 

 

• Logiciel 
téléchargeable 
disponible pour les 
smartphones et 
tablettes avec 
androïde 4.0 De 
Google Play Store 

 

• Impédance de 50 Ω 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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RS Pro est fourni avec un générateur de signaux de haute qualité et d'une grande valeur. Ce 
générateur de poche est compatible avec l'interface USB 2.0 qui peut être utilisé avec des tablettes 
ou des smartphones. 
Doté d'une gamme de caractéristiques, ce générateur de signaux est une excellente solution pour 
générer des signaux électroniques 

 

 

 

 

 

 

Numéro de modèle ISG LF44 
Types de forme d'onde Formes d'onde répétées ou non répétées 
Type d'affichage LCD couleur 640 x 480 RGB 
Plage de fréquence (forme d'onde 
carrée, d'impulsion et arbitraire) 34,5 mhz à 4 400 mhz 

Précision de base de temps ±50 kHz (plage de fréquence : 0,3 GHz ~ 2,6 GHz, 20 
±5 °C) 

Impédance d'entrée 50MΩ 
Impédance de sortie 50Ω 
Modulation FM Oui   
Modulation d'amplitude Oui 

Commande de mode Fréquence fixe/balayage simple/balayage CW/saut / 
Power Sweep  

Type d'interface USB 2.0 
Type de connecteur USB Mini B 
OS pris en charge Windows/Linux/Mac/Android   

Inclut Câble USB, CD-ROM avec logiciel ISG, manuel de 
l'utilisateur, logiciel RF principal    

Applications 
Éducation, formation, étude de la théorie de Fourier, 
mesure de circuit de carte-mère, analyseur de réseau 
Scalar, maintenance de contrôleur à distance   

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
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Gamme Résolution Précision 
34,5 MHz à 4,4 GHz 10kHz     ±100 Hz à 100 MHz 

 

 

 

Fréquence de porteuse FC = 1 GHz 
À une fréquence de décalage de 10 kHz À une fréquence de décalage de 10 kHz 
Fréquence de décalage de 100 kHz    < -107 dBc/Hz, typique -110 dBc/Hz 

 

 

 

2 ND HARMONICS (atténuation de 0 dB) 
"1" -15 dBc, typique 34,5 MHz~2 GHz ; -10 dBc, 
typique 2 GHz~3 GHz ; -25 dBc, typique 3 GHz~4,4 
GHz  

3e HARMONIQUE (atténuation de 0 dB) "1" -5 dBc, typique 34,5 MHz~2 GHz ; -20 dBc, typique 
2 GHz~3 GHz ; -40 dBc, typique 3 GHz~4,4 GHz  

 

 

 

Gamme 34,5 MHz à 4,4 GHz  
Fréquence de référence interne 25 MHz, vieillissement ±1 ppm à la première année 
Précision (niveau de sortie 0 dBm) ±100 Hz à 100 MHz   
Planéité de sortie (niveau de sortie 0 
dBm) -1 dBm à 3,5 dBm, typique        

Décalage de fréquence -50 kHz à 50 kHz par incréments de 10 kHz 
Résolution de fréquence 10kHz 
Isolation de sortie Est -75 dBc, commande de sortie marche/arrêt  
Puits de pas Est 1 000 ms par incréments de 1 ms  

  

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de 
 

Caractéristiques d'onde 
 

Spécifications de fréquence 

Bruit de phase 
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Tension d'alimentation Valeur nominale 5 V. 
Consommation de courant 200mA  
Type de connecteur RF Type N mâle   
Impédance 50 ohms nominal   
VSWR de sortie <1,5 : 1, niveau de sortie @ -30 dBm 
Tension Dc maximale admissible ±25V  
Puissance inverse maximale +30dBm (1W)  
Parasites liés aux paramètres de 
résolution 

"1" -30 dBc, typique, résolution < 1 MHz ; -65 dBc, 
typique, résolution 1 MHz  

Parasite lié à la sortie fondamentale Est -60 dBc, typique  
 

 

 

Dimensions 29,5 x 102,4 mm (Ø) 
Largeur 30mm  
Diamètre 29.5mm 
Hauteur 102.4mm 
Poids 100g 

 

 

 

Plage de température de 
fonctionnement : - 5 à 45 °C. 

     

 

 

 

Conformité/certifications CE   
Compatibilité électromagnétique En 55011 classe A, EN 61326-1 (environnement 

industriel), EN 61326-2-1, EN 61000-4-2, EN61000-4-
3, EN 61000-4-11 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications 
 

Spécifications de l'environnement de 
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