Koaxialsteckverbinder

MERKMALE

Gerader BNC-HF-
Steckverbinder

Kabelmontage

Versilbertes
Messinggehause

Versilberter Kontakt

Kabelgruppe A

RS Pro 50 Q gerader BNC-
Kabelsteckverbinder, Stecker,
RG58

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Koaxialsteckverbinder

Produktbeschreibung

50 Ohm BNC-HF-Koaxial-Steckverbinder mit Bajonettkupplung und Kabelklemmenanschluss. Diese
geraden 50-Ohm-BNC-HF-COAX-Kabelklemmenstecker haben ein versilbertes Gehause und einen
versilberten Mittenkontakt und sind flr den Einsatz mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen

vorgesehen.

Allgemeine Spezifikationen

Koaxial-Steckverbindertyp BNC-Steckverbinder
Geschlecht Stecker
Montageart Kabelmontage
Anschlussmethode Klammer
Gehauseausrichtung Gerade
Kabeltyp RG213
Anbaugehause Nein
Gehausebeschichtung Silber
Kontaktwerkstoff Messing
Kontaktbeschichtung Silber
Geh&ausematerial Messing

Typ BNC
Isoliermaterial PTFE

Anwendung

Antennenanschluss, Kabelmodems,
Telekommunikation, medizintechnische Geréate,
Satcom, CCTV

Elektrische Spezifikationen

Impedanz 500hm
Polaritat Normal
Betriebsfrequenz 4GHz
Nennspannung 500 V (Betrieb)
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Koaxialsteckverbinder Eﬂg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -65°C
Maximale Betriebstemperatur 165 °C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung EN613140
Standardausfihrung RoHS-kompatibel
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