Capteurs de courant et ciables de raccordements RJ12

DIRISA-40

Centrales de mesure multifonctions
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Références

Centrales de mesure DIRIS A-40 Référence | CODE RS
DIRIS A-40 RS485 - Modbus - 3 entrées/2 sorties 4825 0500 184-9454
Ethernet Modbus TCP ou BACnet IP - serveur web -
DIRIS A-40 RS485 Modbus - 3 entrées / 2 sorties 4825 0501 184-9454
DIRIS A-40 Profibus DPV1 - RS485 Modbus - 3 entrées / 2 sorties 4825 0502 184-9456
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Raccordements

Capteurs de courant associés

Différents types de capteurs de courant sont associés au DIRIS A-40: fermés (TE), ouvrants (TR) ou flexibles (TF).
La diversité de ces capteurs permet de s’adapter a tout type d’installation neuve ou existante. Le raccordement est
facile et fiable grace a la connexion rapide RJ12 et évite les erreurs de cablage. Le calibre et le type de capteur
sont reconnus automatiquement par le DIRIS A-40. Ceci permet de garantir une précision globale de la chaine de
mesure DIRIS A-40 + capteurs de courant.



Longueur du cable (m)
Cables de Bobine
raccordements 50 m + 100
RJ12 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 5 10 conmectalirs
Nbre de Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.
cables SOCOMEC | SOCOMEC | SOCOMEC | SOCOMEC | SOCOMEC | SOCOMEC | SOCOMEC | SOCOMEC | SOCOMEC
CODE RS CODERS | CODERS | CODERS | CODERS | CODERS CODE RS CODERS | CODERS
1 - - - - - - 4829 0602 | 4829 0603 | 4829 0601
122-0667 | 26516656846 2551864077
3 4829 0580 | 4829 0581 | 48290582 | 4829 0595 | 4829 0583 | 4829 0584 - - -
2551864064 | 2661864066 | 122-0664 (2551864073 122-0665 122-0556
4 4829 0596 | 4829 0588 | 4829 0589 - - -
2551864074 |2551864066)| 2551864067
6 4829 0590 | 48290591 | 48290592 | 48290597 | 48290593 | 4829 0594 - - -
2551864068 | 2551864069)|2551864070)|2551864075)|2551864071|2551864072

Capteurs de courant fermés TE

TE-18 TE-18 TE-25 TE-35 TE-45 TE-55 TE-90
Pas 18 mm 18 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 90 mm
Plage de
ng&‘;gﬂn 5. 20A | 25..63A | 40..160A |63..250A | 160..630A | 400 ... 1000A | 600 ... 2000 A
| maximal 24 A 756 A 192 A 300 A 756 A 1200 A 2400 A
sogg\'nEc 48290500 | 48290501 | 48290502 | 4829 0503 4829 0504 4829 0505 4829 0506
CODERS | 182-8460 | 122-0548 | 122-0549 1220550 | 2551655837 | 2551655838 | 2551864063

Capteurs de courant ouvrants TR/ iTR

| 1
D““.I:’ “ l’ D& ‘ A ‘
W aof 2 g | 4
TR-10/ TR-14/ TR-21/ TR-32/
iTR-10 iTR-14 iTR-21 iTR-32
Diameétre de
passage 210 mm 214 mm 221 mm 232 mm
Section
minimale . . . .
recommandée 6 mm? (iTR-10) 10 mm? (iTR-14) 50 mm? (iTR-21) 50 mm? (iTR-32)
Plage de
°°“’a“t":‘°m'“a' 2563 A 40..160 A 63..250 A 160...600 A
| maximal 756 A 192 A 300 A 720 A
e 4829 0555/ 4829 0556/ 4829 0557/ 4829 0558/
Référence
4829 0655 4829 0656 4829 0657 4829 0658
CODE RS 182-8468 / 2552248003 / 2552248004 / 184-9457 /|
2552248005 2552248006 2552248007 2552248008




Capteurs de courant flexibles TF

TF-40 TF-80 TF-120 TF-200 TF-300 TF-600
@ (mm) 40 80 120 200 300 600
I nom. (a.c.) | 100...400A | 150 ... 600 A | 400 ... 2000 A | 600 ... 4000 A | 1600 ... 6000 A|1600 ... 6000 A
Référence 4829 0573 4829 0574 4829 0575 4829 0576 4829 0577 4829 0578
CODE RS * 2552617569 2552625764 2552625765 2552625766 2552625767

Adaptateurs pour capteurs 5 A

Adaptateur 5 A
| nom. 5A
I max. 6 A
Référence 4829 0599
CODE RS 2551655844

Accessoires de montage capteurs fermés TE

Les accessoires de montage fournis avec les capteurs sont répertoriés ci-dessous :

@

Référence
Pas [Fixation platine et rail DIN| Fixation rail DIN Fixation platine Fixation sur barre
Capteur
4829 0500
48290501 | TE-18| 18 mm X1
4829 0502 | TE-25| 25 mm X2 x4
4829 0503 | TE-35| 35 mm X2 x4 X2
4829 0504 | TE-45| 45 mm X2 x4 X2
4829 0505 | TE-55| 55 mm X2 x4 X2
4829 0506 | TE-90| 90 mm X2 X 6




