Miniaturrelais P2

V23079-A1% %% monostabil, 1 Wicklung 14,6 max. 7,2 max.
-B1% %% bistabil, 2 Wicklungen o s
-C1% %% bistabil, 1 Wicklung .
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Ruhestellung entspricht gezeichneter Schaltstellung. Ruhestellung entspricht gezeichneter Schaltstellung.
Liegt am Anschluf3 1 Plus-Potential, Liegt am AnschluB 1 oder 7 Plus-Potential,
nimmt das Relais die Arbeitssteliung ein. nimmt das Relais die Arbeitsstellung ein.
Kontaktbelastung:
Schaltspannung max. 220 V~/250 V~
Schaltstrom max. 2A

Grenzdauerstrom max. 2 A
Schaltleistung max. > 60 W/62,5 VA

Kontaktwerkstoff: Silber-Palladium vergoldet, gegen Silber-Palladium
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Bestelibezeichnung

mit 1 Wicklung, monostabil

5 3,75...10,90 | 178 RS 256-0649
12 9 ..26,15 {1029 RS 256-0655
24 18 ...52,30 |4114 RS 256-0661
mit 2 Wicklungen (I und li, mit gleichen technischen

5 3,75...10,90 | 178 RS 256-0683
12 9 ..26,15 | 1029 RS 256-0699
24 18 ...52,30 | 4114 RS 256-0706
mit 1 Wicklung, bistabil

5 3,75...15,33 | 357 RS 256-0712
12 9 ...37,00 | 2057 RS 256-0728
24 18 ...74,00 | 8228 RS 256-0740
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