SIEMENS

Datenblatt 6ES7134-4GB01-0AB0

SIMATIC DP, Elektronikmodul f. ET200S, 2Al Standard |I-2DMU
15mm Baubr. 4.. 20mA; 13 Bit fir 2-Draht Messumformer Zykluszeit
65ms/Kanal mit LED SF (Sammelfehler)

Versorgungsspannung
® Nennwert (DC) 24 V; vom Powermodul
® \erpolschutz Ja; Zerstérungsgrenze 35 mA je Kanal

Eingangsstrom
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max. 80 mA

aus Rickwandbus DC 3,3 V, max. 10 mA

Verlustleistung
Verlustleistung, typ. 0,6 W

Adressbereich

® Adressraum je Modul, max. 4 byte

Analogeingaben

Anzahl Analogeingange 2

zulassiger Eingangsstrom fiir Stromeingang 40 mA

(Zerstoérgrenze), max.

Zykluszeit (alle Kanale), max. Anzahl der aktiven Kanéle pro Modul x Grundwandlungszeit
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® 4 mA bis 20 mA Ja; an 50 Ohm

® geschirmt, max. 200 m

Analogwertbildung flir die Eingange
Messprinzip integrierend

e Aufldsung mit Ubersteuerungsbereich (Bit 13 bit; 4 bis 20 mA: 13 bit
inklusive Vorzeichen), max.
® |ntegrationszeit (ms) 16,7 /20 ms
® Stérspannungsunterdriickung flr Stérfrequenz 50/60 Hz
f1inHz
® Wandlungszeit (pro Kanal) 65 ms; 55 /65 ms
e e —
® parametrierbar Ja; in 4 Stufen mittels digitaler Filterung
e Stufe: Keine Ja; 1x Zykluszeit
e Stufe: Schwach Ja; 4x Zykluszeit
e Stufe: Mittel Ja; 32x Zykluszeit
e Stufe: Stark Ja; 64x Zykluszeit

Geber

e fiir Strommessung als 2-Draht-Messumformer

— Biirde des 2-Draht-Messumformers, max. 750 Q

Fehler/Genauigkeiten

Linearitatsfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) 0,01 %
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), 0,005 %/K
(+-)

Ubersprechen zwischen den Eingangen, min. -50 dB
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen 0,05 %
Zustand bei 25 °C (bezogen auf Eingangsbereich),

(+-)

e Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,6 %

e Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,4 %

® Gegentaktstorung (Spitzenwert der Stérung < 70 dB

Nennwert des Eingangsbereichs), min.

Taktsynchronitat
Taktsynchroner Betrieb (Applikation bis Klemme
synchronisiert)

Nein
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Alarme/Diagnosen/Statusinformationen

® Drahtbruch Ja
® Sammelfehler Ja
¢ Uberlauf/Unterlauf Ja

e Sammelfehler SF (rot) Ja
Bemerkung 4 byte
Messart/Messbereich deaktiviert / 4 bis 20 mA
Sammeldiagnose sperren / freigeben
Uberlauf/Unterlauf sperren / freigeben

Potenzialtrennung

® zwischen den Kanélen Nein
® zwischen den Kanalen und Riickwandbus Ja
® zwischen den Kanalen und Lastspannung L+ Nein
Isolation geprift mit DC 500 V
Breite 15 mm
Hohe 81 mm
Tiefe 52 mm
Gewicht, ca. 409
letzte Anderung: 26.06.2019 @
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