
RADIATEURS A BAINS D’HUILE
SAHARA

Radiateurs a bains d’huile SAHARA

Modèle Puissance

(W)

Intensité

absorbée

(A)

Nombre 

d’éléments

Positions

sélecteur

de puissance

Surface

d’influence*

(m2)

Couleur Poids

(kg)

Dimensions

LxAxH

(mm)

Schéma

électrique**

(nº)

SAHARA-1503 1500 6,6 7 3 10 Gris 11 350x250x635 36

SAHARA-2003 673 997 2000 8,7 9 3 12 Gris 12,5 445x250x635 36

SAHARA-2503 2500 10,9 11 3 14 Gris 16,5 520x250x635 36

* Informations données à titre indicatif pour une hauteur de plafond jusqu’à 3 m.

** Voir la section des Schémas électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conservation de la chaleur accumulée 

optimisée par la grande inertie thermique 

de l’huile.

Caractéristiques
3 positions de chauffage.
Témoin lumineux.
Thermostat automatique réglable. 
Protection thermique de sécurité. 
Dispositive anti-gel: l’appareil se 
mettra automatiquement en marche si 
la température ambiante descend en 
dessous de +5ºC.
Ne consomment pas d’oxygène ni 
n’assèchent l’air ambiant.

Système de rangement 

du câble

Roulettes de transport 

Poignée de transport

Sélecteur puissance et 

thermostat automatique 

réglable.

Témoin lumineux

Code

673 996

673 998




