Termocoppia e filo di prolunga R

CARATTERISTICH
E

Cavo di prolunga tipo K RS
Cavo di prolunga
isolato in fibra di Pro 25m

vetro

Buona resistenza
allatemperatura ma
non adatta nei casi

in cui sono presenti
fluidi

Tutti i tipi; i
conduttori sono
realizzati in lega per
termocoppia di tipo
K,JoT.

Classe di tolleranza

2 N\

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Termocoppia e filo di prolunga R

Descrizione del prodotto

Dal marchio di fiducia RS Pro, viene fornita una gamma di termocoppie e cavi Compensati di alta
qualita e con un ottimo rapporto qualita-prezzo. Realizzati in base agli standard industriali, questi
cavi di prolunga per termocoppia sono una soluzione eccellente per estendere la distanza tra una
sonda di temperatura e lo strumento che fornisce la lettura.

Specifiche generali

Tipo di termocoppia K
Schermato/non schermato Non schermato
Materiale di isolamento Fibra di vetro
Forma del cavo Multicore
Numero di trefoli 1

Standard soddisfatti IEC584

Settore medico - ricerca sul DNA e sull'inserimento
ipodermico per rilevare un tumore; diagnostica del
veicolo - utilizzata per monitorare e regolare fattori

o quali lo stato della batteria, le letture dei gas di
Applicazioni scarico, la funzione delle candele e le prestazioni dei
freni; letture della temperatura in caldaie, sensori di
riscaldamento e forni; termometri alimentari, sonde
industriali e sensori

Specifiche elettriche

Consumo energetico max 170va che scende a 20VA durante la ricarica
Resistenza del circuito Tipo K a 14,1 Ohm/metro
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Termocoppia e filo di prolunga R

Specifiche meccaniche

Lunghezza 25m
Trefoli conduttore 1/0.315mm
Dimensioni dei trefoli 0.315mm
Energia in uscita 0-60 joule
Capacita di saldatura dei fili Fino a 1,1 mm di diametro
Ciclo di lavoro minimo 5-10 saldature/min
Dimensioni fisiche larghezza 220mm x altezza 120mm x profondita 250mm
Peso 4kg
Sezione 0.072mm?

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio minima -60°C

Temperatura di esercizio massima 400 °C.
Conformita/certificazioni Certificato di conformita ROHS
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Termocoppia e filo di prolunga R
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Termocoppia e filo di prolunga

=

T/C Conductors mm? Cores Jacket Reel Allied RS order code

Type Length Code Code

KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White Green 10m 70641631 219-4589

KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White Green 25 m 70641730 236-3836

KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White Green 50m 70657149 827-5833

KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White Green 100 m 70657152 827-5842

KX 1/0.3mm 0.072 +Greenf/-White Green 200m 70657153 827-5845

JX 7/0.2mm 0.219 +Black/-White Black 10m 70657155 827-5851

JX 7/0.2mm 0.219 +Black/-White Black 25m 70644363 455-4264

JX 7/0.2mm 0.219 +Black/-White Black 50m 70657156 827-5855

JX 7/0.2mm 0.219 +Black/-White Black 100m 70657159 827-5864

T 1/0.3mm 0.072 +Brown/-White Brown 10m 70641736 236-3909

X 1/0.3mm 0.072 +Brown/-White Brown 25m 70657154 827-5849

T 1/0.3mm 0.072 +Brown/-White Brown 50m 70657157 827-5858
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