
 

FR

Français

Manomètre de pression différentielle

Fiche Technique

Numéro de Stock: 204-8302



2. Caractéristiques

1. Introduction
L'appareil mesure la pression manométrique / différentielle de -10bar à + 10bar (145 
psi), il dispose de 9 unités sélectionnables: psi, kpa, inHg, mHg, bar, mbar, inH2O, ftH2O, 
mH2O.

Gamme Résolution
psi 145.0 0.1
bar 10.00 0.01
kpa 999.7 0.1
inHg 295.2 0.1
mHg 7.499 0.001
inH2O 4013 1
ftH2O 334.5 0.1
mH2O 101.9 0.1
mbar 9999 1

Écran Grand écran LCD
Précision ± (0,3% + 1d) FSO (25oC)
Répétabilité ± 0,2% (max. + / -0,5% PE)
Linéarité / Hystérésis ± 0,29% PE
Gamme de pression ± 145 psi / ± 10 bar
Pression maximum 10 bar
Temps de réponse 0,5 seconde typique
Indicateur de batterie faible Yes
Indicateur de dépassement de gamme OL
Indicateur de portée inférieure -OL
O Conditions de fonctionnement 0 à 50oC
O Conditions de stockage -10 à 60oC
Source de courant 1 × 9V batterie ou externe

9VDC


