Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622
Messersteckverbinder RP 618

Messer- und Federleisten nach DIN 41618

Mit.L6tdsen far freie Verdrahtung
20-, 26- und 39polig
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BaugréBle Polzahl MaBe in mm
A B FrC D
3 20 71 62 7.5 15+ 0,1
4 26 83- 74 75 15+ 0,1
51 39 83 74 10 20+ 0,15

Technische Daten

Isolierkdrper

Kontaktoberflache

Ausfiihrung

Strombelastbarkeit je Kontakt

(bei Umgebungstemperatur 20°C)
Betriebsspannung (hach VDE 0110 Gruppe A)
Durchgangswiderstand

Isolationswiderstand

Lebensdauer
Grenztemperaturbereich

1) 3reihiger Leistenk&rper

Thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt
versilbert [ vergoldet

entsprechend
VG 95322

8A 6 A

300 V—/250 V~ eff
<5mQ | <8mQ
2105 MQ
2 1000 Steckzyklen
-55...+155°C



Gegenstand Polzahi Bestellbezeichnung
Leiste

Kontaktoberflache versilbert

Messer 20 RS 256-8463
Feder 20 RS 256-8479
Messer 26 RS 256-8485
Feder 26 RS 256-8491
Messer 39 RS 256-8508
Feder 39 RS 256-8514
Kontaktoberfléche vergoldet

Messer 26 RS 256-8520
Feder 26 RS 256-8536
Messer 39 RS 256-8542
Feder 39 RS 256-8558




