Chargeurs de batterie

CARACTERISTIQU

ES

Affichage de charge

a LED (systéme de
lumiére du signal)

Type de fiche male
dédié pour le
Royaume-Uni,
I'Europe, I'Australie
et les Etats-Unis

Contréle de charge
pour optimiser la
durée de vie de la
batterie

Le nombre de
cellules chargées
estde 4

Le chargeur est
adapté pour les
batteries au lithium

Chargeur de batterie 4
cellules au lithium-ion de RS
Pro avec prise AUS, EURO,
UK et USAplug
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Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Tous les chargeurs de batterie, également appelés rechargeurs, ont une seule chose en commun.
Le protocole de charge est le méme. Le chargeur alimente un courant électrique a travers les
batteries pendant une durée spécifique. Nous présentons le chargeur RS Pro pour une batterie au
lithium-ion (appelée LIB), qui peut étre utilisée en AUS, en EURO, au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis. Le contrbéleur de charge garantit que les cellules recoivent une charge optimale sans
surcharge, optimisant ainsi la durée de vie de la batterie. Les indicateurs de charge utilisent un
systéme d'éclairage de signalisation. Lorsque la LED clignote en vert, cela signifie que la charge est
en place, clignotant en vert, mais stable pour indiquer que la batterie est entiérement chargée tandis
gue le rouge indique une erreur. Ces unités sont homologuées pour les applications médicales et
non médicales. Le processus de nettoyage pour n'importe quel chargeur de batterie est similaire.
Pour nettoyer le chargeur, le déconnecter de I'adaptateur secteur et utiliser un chiffon sec
uniquement. Pour garantir le bon fonctionnement du chargeur, gardez les contacts de charge a I'abri
de la poussiere et de la saleté.

Caractéristiques

Chémisseries chargées Lithium-lon
Tailles de batterie chargées Bloc-batterie
Matériau du boitier Plastique PC
Couleur Noir

Chargeur de haute technologie, appareils médicaux,
industriels et commerciaux, appareils électronigques
portables et véhicules électriques, applications
militaires et aérospatiales

Application

Spécifications

Tension d'entrée 100-240 V £10%, 50/60 Hz
Courant d'entrée <100 uA
Type de prise Royaume-Uni, Europe, Etats-Unis, Australie

Données de sortie
Courant de charge 200 mA £10 %
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Tension de sortie 148V
Nombre de cellules chargées 4
Connecteurs de sortie Enfichable

Spécifications mécaniques

Dimensions 118 mm X 62 mm x 35 mm
Poids 320g

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation 0a40 °C.
Température de stockage -25a 70 °C.

Homologations

Conformité/certifications CE
Norme de sécurité IEC/EN60335-2-29, UL1310
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Technical Drawing:
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Charging Indicators:

Hal Iﬁ’ bt Hekbiachar, Hn'lhfwhr.l' Hahimeckes
.f 10mm L;Trl mm 1N‘l|rrr-| J‘g-’:f:tnr

Urnpelkupplung,
reverse polonfy connection

T

Khrkarsteckar | Kipkenstecker, Hehbilscke/ Hobltedhe [

: I bolloagliy  helioaplug
25 12mm Iibem 2Tan12mm 35 e

l"l, \ edfyellaw

k) EHAF!I,."HED‘F
! grm

No Battery

LEDs Off

Charging

Green LED Flashes

Battery Fully Charged

Green LED Lights Steady

Error

Red LED Flashes
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