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747 00/01/02/03

1. UTILISATION

Permet le repérage de I'alimentation d’un circuit par allumage du
voyant

4. MONTAGE

2. GAMME s r
Nombre L . )
de modules Déclipsage du ~ Montage de la
22,5 x 45 mm voyant lampe

@ 747 00 |Simple incolore
@ 747 01 |Simple rouge

@ 747 02 |Simple orange
@ 747 03 |Simple vert

% 747 05 | Double (livré avec jeu de diffuseurs
incolore, rouges, oranges et verts)

Livrés sans voyant

3. MISE EN SITUATION
Se montent sur plaques et Supports Mosaic

Couleurs

1

Références des plaques

blanc RAL 9010 750 02/10/14/22/23/42

bleu fidgi RAL 5017 752 52/60/64/72/73

rouge color RAL 3020 751 52/60/64/72/73

jaune samba RAL 1023 753 02/10/14/22/23

vert golf RAL 6016 752 02/10/14/22/23

gris basic RAL 7001 751 02/10/14/22/23

753 52/60/64/72/73

noir gipsy RAL 9017

Fixation Références

avis 748 02/04/06/25
Supports 2 modules | a griffes 748 12
aclips 748 52
Supports 1 module aclips 748 80

Les mécanismes se montent sur DLP alu avec adaptateur
réf. 748 61 (1 module) et 307 84 (2 modules)

Choix des lampes

Tension ‘ Lampe pour diffuseur ‘ Lampe pour diffuseur
12v 899 11 899 11
24V 899 12 899 12

230V 899 17 899 16

5. COTES D’ENCOMBREMENT
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6. RACCORDEMENT
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* Nombre de bornes :
2 (en haut) sur réf. 747 00/01/02/03
4 sur réf. 747 05
® Type de bornes : taille 2 a trous (suivant NF C 61-110)
e Solution recevant 2 x 2,5 mm2 ou 1 x 4 mm2
e Tournevis : plat lame de 4 et 5 mm
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7. CARACTERISTIQUES GENERALES

7.1 Caractéristiques mécaniques

Matériaux : boitier, support voyant et voyant en polycarbonate
Poids : 16(,11) g pour les réf. 747 00/01/02/03 - 23,6 g pour la réf. 747 05
.P.:41.3
Couleur :
® Avant : RAL 9010
® Arriere : RAL 7016
e \oyant réf. 747 00 : incolore
e \oyant réf. 747 01 : rouge
e \oyant réf. 747 02 : orange
e Voyant réf. 747 03 : vert

(1) Classement indice O pour la protection contre les liquides mais la
NF C 15-100 (13 mai 1991) précise que :

"'appareillage pour installations domestiques et analogues conforme
aux normes le concernant peut étre utilisé dans les installations
domestiques dans les conditions AD1 et AD2"

L'appareillage domestique peut donc étre considéré comme présen-
tant un degré de protection contre la pénétration nuisible de I'eau de
IPx1

7.2. Caractéristiques électriques
Auto-extinguibilité : 750° C/5 s (boitier : 850° C/30 s)
Tension/consommation avec voyants :

réf. 899 11:12V-0,4 W

réf. 899 12:24V-0,8W

réf. 899 16 : 230 V - 1,5 mA

réf. 899 17 : 230 V - 0,5 mA
7.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 20° C a + 40° C

7.4 Caractéristiques lumineuses
7.4.1 Flux lumineux < 1 lumen
7.4.2 Luminance observée

Encd/m 2
Couleur du voyant
Lampe installée Incolore Orange Vert Rouge
12V 840 750 780 480
24V 1920 1800 650 1220
230 V néon 200 210 - 160
230V verte - - 140 -

8. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel a I'aide d’un chiffon Iégérement humide
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthyléne
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74701 747 30 + 747 32 747 25

ref.  Fonctions lumineuses

Livrés sans lampe

Porte-étiquette lumineux(")
Livré avec étiquette blanche Nombre

747 45 Recoit les étiquettes dzezrgcidfglsersn?ne
réf. 747 92/93/94 ci-dessous 1
747 46 £ Recoit les étiquettes
‘i@l ref. 747 92/93/94 ci-dessous 2
Voyants plats
747 00 Simple mcolor 1
747 01 Simple rouge(” 1
747 02 Simple orange ) 1
747 03 Simple vert! 1
747 05 Double (livré avec diffuseurs 1
incolore, rouge, orange et vert)
Eclairage de plinthe
747 20 @) Puissance maxi admissible :
ﬂﬂ 3Wen 230V
\ 5Wen 12/24/48 V
Recoit uniquement les lampes 2

E10 ci-dessous
Hublot triangulaire
Socle de hublot 5 W 2
Livré sans diffuseur
Recoit uniquement les lampes
E10 et les diffuseurs ci-dessous

Diffuseurs pour hublot triangulaire
747 31 ﬁ Incolore
747 32 Rouge
747 33 Orange

747 34 Vert

Jeu d'étiquettes pour hublot
747 90 Chiffresde 0 a9etlettresde Aa J

Lampe de balisage autonome
747 250 gz Allumage automatique en cas 2
ﬁ@} de coupure de l'alimentation
i I Deébrochable et verrouillable
Voyants d'état

747 30

Lampes pour va-et-vient, poussoirs, voyants
et hublots

Pour témoin ou repérage lumineux
899 01 12V-04W
899 02 24V -0,8W
Pour témoin 230 V~U ou porte-étiquettes

89906 230V-04W
Néon orange a forte luminescence

Pour repérage lumineux 230 V~.
899 07  Pour minuterie, gache dans I'obscurité, etc.
Fluo vert a faible consommation (0,55 mA)

Lampes pour voyants plats et porte-étiquettes

lumineux
899 11 12V - 0,4 W; voyant orange, rouge, incolore, vert
899 12 @ 24V - 0,8 W: voyant orange, rouge, incolore, vert

l
89916 ¢w 230V -0,4 W: voyant orange, rouge
899 17 230V - 0,4 W: voyant vert

Lampes E10 pour hublots et éclairage de plinthe

898 36 12V-5W
898 37 24V -5W
898 38 48V -5 W
898 03 230V -3 W
898 40 230V -5W

(1) Utiliser les lampes réf. 899 11/12/16
(2) Utiliser les lampes réf. 899 11/12/17
(3) Livrée avec lampe

lampes pour mécanismes Mosaic"
choix et montage des lampes

1) Va-et-vient a voyant réf. 740 02/12/37/51
Va-et-vient porte-étiquette réf. 740 03/13
Poussoirs a voyant réf. 740 32/42
Poussoirs porte-étiquette réf. 740 33/43
Mécanismes a tirage réf. 740 14/44

Choix des lampes

Tension Lampe pour fonction Lampe pour fonction Type
repérage lumineux témoin éclairage
112\ 899 01 899 01 blanc
24V 899 02 899 02 blanc
230 V. 899 07 vert
230 Vo 899 06 orange

+ Les lampes réf. 899 01/02/07 sont livrées avec un capuchon Capvis
pour raccordement du conducteur de neutre

Pour garantir le bon fonctionnement, la lampe réf. 899 06 ne doit jamais
étre utilisée en repérage lumineux

Montage sur mécanismes 2 modules réf. 740 12/13/42/43/51

Possibilité d'installer une
deuxieme lampe pour accroitre
la luminosité

Enfoncer la lampe
puis cabler

Faire sauter la languette puis
enfoncer la lampe et cabler

Enfoncer la lampe
et cabler

sl Orifice a
g‘ ne pas utiliser

2) Voyants plats réf. 747 00/01/02/03/05
et porte-étiquettes réf. 747 45/46

Choix des lampes

Tension Lampe pour diffuseur Lampe pour diffuseur
vert incolore, rouge ou orange
et porte-étiquette

12V 899 11 899 11

24V 899 12 899 12

230V 899 17 899 16
Montage

Déclipsage du Déclipsage du Montage 1
voyant porte-étiquette de la lampe

3) Hublots triangulaires réf. 747 30 + 747 31/32/33/34 et
éclairage de plinthe réf. 747 20

Choix des lampes

Tension ‘ Puissance ‘ Lampe E10
12V 5W 898 36
24V 5W 898 37
48V 5W 898 38
230V 3W 898 03
230V 5W 898 40
Montage

Attention : ne pas utiliser
d'autres lampes

que celles indiquées

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution.

Reéférences en rouge : Produits nouveaux

369
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747 30

747 31/32/33/34

1. UTILISATION
Hublot de signalisation (ex. : appel malade, occupation de salle...)

2. GAMME
Nombre
de modules
22,5 x 45 mm
Socle de hublot 5 W. Livré sans diffu-
WA | 747 30 | seur. Recoit des lampes E 10 et les 2
diffuseurs 45 x 45 mm

Diffuseurs pour hublots 45 x 45 mm
747 31 | Incolore

747 32 | Rouge

747 33 | Orange

747 34 | Vert
Livrés sans lampe

3. MISE EN SITUATION
Se montent sur plaques et supports Mosaic
Couleurs
blanc RAL 9010
bleu fidgi RAL 5017
rouge color RAL 3020
jaune samba RAL 1023
vert golf RAL 6016
gris basic RAL 7001
noir gipsy RAL 9017

Références des plaques
750 02/10/14/22/23/42
752 52/60/64/72/73
751 52/60/64/72/73
753 02/10/14/22/23
752 02/10/14/22/23
751 02/10/14/22/23
753 52/60/64/72/73

Fixation Références

avis 748 02/04/06/25
Supports 2 modules | a griffes 748 12
aclips 748 52

Les mécanismes se montent sur DLP alu avec adaptateur réf. 307 84

Choix des lampes

Montage

Tension Lampes E 10
12V 898 36
24V 898 37
48V 898 38
230V 898 39

4. COTES D’ENCOMBREMENT

!
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5. RACCORDEMENT

Nombre de bornes : 2

Type de bornes : taille 2 a trous (suivant NF C 61-110)
Solution recevant 2 x 2,5 mm?2 ou 1 x 4 mm?2
Tournevis plat lame de 4 et 5 mm

6. CARACTERISTIQUES GENERALES

6.1 Caractéristiques mécaniques

Poids :

réf. 747 30 : 29,6 g

réf. 747 31/32/33/34 : 6,5 g IP 40.1 (1)
(1) Classement indice O pour la protection contre les liquides mais la
NF C 15-100 (13 mai 1991) précise que :
"'appareillage pour installations domestiques et analogues conforme
aux normes le concernant peut étre utilisé dans les installations
domes-tiques dans les conditions AD1 et AD2" L’'appareillage domes-
tique peut donc étre considéré comme présen-tant un degré de pro-
tection contre la pénétration nuisible de I'eau de IPx1

6.2 Caractéristiques matiéres
Boitier réf. 740 30 : polycarbonate
Voyants réf. 747 31/32/33/34 et support de voyant réf. 747 30 : poly-
carbonate
Couleurs :
- bottier : réf. 747 30 : gris RAL 7016
- support réf. 747 30 : translucide
- voyant réf. 747 31 : incolore
- voyant réf. 747 32 : rouge
- voyant réf. 747 33 : orange
- voyant réf. 747 34 : vert

6.3 Caractéristiques électriques

Auto-extinguibilité :
bottier : 850° C/30 s
voyant : 750° C/5 s
suport de voyant : 550° C/30 s

6.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage et d'utilisation : - 20° C a + 40° C
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6. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

6.5 Caractéristiques lumineuses

Flux lumineux en lumen mesuré avec lampes puissance 5 W

Diffuseur
Tension sans incolore orange rouge vert
12 22 20,5 17,5 11 8,5
24 14,5 13,3 11 7 5,2
48 20 18,5 15,3 9 7
255 10,1 9,7 8 55 4

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel a I'aide d’un chiffon Iégérement humide
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthyléne




