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RS Pro mm 心轴 
RS 号： 215-978             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 硬化切削刃 

 

• 粘结结构  

 

• 每英寸锯片的交替齿

数  

 

• 适合与含铁和有色金

属一起使用 

 

• RS Pro saw 提供各种

尺寸 范围 

 
 

• 直径为 14mm - 30mm 
的锯需要 6.5mm 的心

轴 

 

特点 
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这里推出高 RS Pro pro 双金属孔锯、特别适用于在深度达 32mm 的金属、塑料和木材中切割完美的

圆孔。RS Pro 形锯提供焊接到坚固合金钢主体的硬化切削刃、使其 Durable and hardwearing 、尤其

是采用粘结结构、可减少负载下破碎的可能性。它们可轻松连接到电动钻上、以在顽固材料中轻松快

速地切割完美准确的孔、并提供各种尺寸、以确保满足各种可能性和应用。 

 

 

 

类型 心轴 
钻头类型 心轴 
包括心轴 是的  
材料 双金属     
双金属 是的  
件数 1 

应用 安装门硬件、为管道、管道或电气布线和布线创建孔、安

装排水管、安装灯具、在砖石建筑中形成孔或通风孔 
 

     

 

直径 9.5mm 

切割深度 152mm 

柄直径 9.5mm 
        

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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