Fiche produit

Caracteéristiques

XVR12B06

BALISE FEUX ROTATIFS

Statut commercial: Commercialisé

Complémentaires

Principales

Gamme de produits

Harmony XVR

Fonction produit

Balise lumineuse miroir tournant précablée

Signalisation sonore Sans

Nom abrégé de I'appa- XVR

reil

Diameétre de fixation 120 mm

Degré de protection IP IP23 se conformer a IEC 60529
[Us] tension d'alimenta- 24 V AC/DC

tion

Source lumineuse

DEL haute luminosité, bleu

Matiere ABS (acrylonitrile butadiene styréne) (partie de corps)
AS (globe)
Largeur hors tout CAO 120 mm
Profondeur hors tout CAO 120 mm
Poids 0.5kg
Marquage CE
Montage du produit Par 3 vis M5
Limites de la tension d'alimentation 21.6...26.4 V AC
19..30 v DC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 0.8 kV
Consommation électrique 125 mA
Fréquence de clignotement 23Hz
Capacité de serrage des bornes 0,83 mm?
Jauge AWG AWG 18
Longueur de cable 400 mm
Code de comptabilité XVR
Environnement
Normes EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
Traitement de protection TC
Température ambiante pour le stockage -35...70 °C
Température de fonctionnement -10...50 °C

Classe de protection contre les chocs électriques

Classe Il se conformer a IEC 61140

Durabilité de l'offre

Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Conforme - depuis 0808 - Déclaration de conformité Schneider Electric &

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Profil environnemental du produit

Instructions de fin de vie du produit

Disponible
Disponible
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Electric

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=729327&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=729327&lang=fr-fr

Garantie contractuelle

Période 18 mois

Schneider
2 Electric
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Dimensions Drawings

XVR12B06

Rotating Mirror Beacon

Dimensions
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Mounting and Clearance

XVR12B06

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out
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