Standard-Anschlussklemmmenbldcke Terminal

MERKMALE

e Schraubklemmen
M3 x5 mm

Kabelschutzfolie

Gehause aus
Nylon 6.6 mit
vernickelten
Messingklemmen

RS Pro, 12-polig, 4 mmmma2,
nicht abgesicherte Terminal
Block aus Nylon, 400 V

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Standard-Anschlussklemmmenbldcke Terminal Eﬂg

Produktbeschreibung

Dieser nicht abgesicherte Terminal Block von RS Pro ist eine zuverlassige und kostengunstige
Losung fur Kabel-Kabel-Verbindungen. Der Terminal Block ist direkt montiert und erfordert daher
keinen Einsatz einer DIN-Schiene zur Montage. Stattdessen verfiigt er Gber zwei
Befestigungsschrauben, die eine Montage auf jeder Oberflache ermdglichen. Dieser Terminal Block
aus Nylon kann leicht auf die erforderliche Lange zugeschnitten werden, was eine sehr anpassbare
Steckverbinderl6sung ermoglicht.

Allgemeine Spezifikationen

Abgesichert Nein
Montageart Durchsteckmontage
Kontaktwerkstoff Messing
Anschlussmethode Schraube
Kontaktbeschichtung Nickel
Farbe Nattrlich
Material Nylon 66
Anzahl der Pole 12
AnschlieRen der Beleuchtung an Schalter, Anschlie3en
Anwendungen der Verkabelung an eine Masse, HLK-Systeme,
Netzteile
Elektrische Spezifikationen
Nennstrom 41A
Nennspannung 400V
Mechanische Spezifikationen
DrahtgrofR3e 4mm?
Rastermalf} 12mm
Schraubengréile M4 x 7
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Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur 125 °C

Zulassungen

Normen erfullt RoHS, CE, UL 94V-2, IEC 695-2-1, 2
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