Hoja de caracteristicas del XUFN35301

producto
Caracteristicas

fibra opt. plast. p/ sensor - feixe fotoel. - posicion.

- padrao - 2m - Sn 50 mm

Principal

Gama de producto OsiSense XU

Nombre de detector XUF

Distancia de deteccién nominal 1 m XUFZ01
0.05m

0.05 m XUFZ02

Tipo de montaje de terminal

M2.6 x 0.45, fixagao de terminal com rosca padréo

Complementario

Tipo de sensores electrénico

Disefio del detector

Sensores fotoelétrico

Design de fibra

Destino del producto XUDA
Material de fibra éptica PMMA
Material de revestimiento PE

Sistema de deteccion

Haz fotoelétrico

Uso de fibra optica

Posicionamento preciso

Longitud de fibra 6ptica 2m
Diametro externo 1 mm

Radio de curvatura minimo 10 mm

Tipo de rosca M3 x 0.5
Nucleo de fibra 6ptica 1x9d0,5mm
Peso del producto 0,045 kg
Entorno

Temperatura ambiente de -25...60 °C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -40...80 °C

almacenamiento

Resistencia a las vibraciones

+/- 1,5 mm en Ue 10...55 Hz coordinacion IEC 60068-2-6
7 gn en Ue 10...55 Hz coordinacion IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques

Grado de proteccion IP

30 gn (cos ¢ 11 ms) coordinacién IEC 60068-2-27

IP64 coordinacién IEC 60529
IP641 coordinacion NF C 20-010
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Sostenibilidad de la oferta

RoHS (cédigo de fecha: AASS) Conforme - desde 0648 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

@Declaracio’n de conformidad de Schneider Electric

Informacion Logistica

Pais de Origen Francia

Garantia contractual

Warranty period 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=873414&lang=es-es

