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RS Pro 30 W LED 天花板灯， 
240 V 矩形单板条灯，防腐蚀， 

1.524 m 长， IP65 
RS 库存号： 145-5914             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 乳白色散光器 

• 聚碳酸脂黄色基座  
一端通过安装的 IP65 
固定头接入电缆 

• 安装支架 

• 集成 LED 托盘 

 

 

 

 

 

特点 
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此 RS Pro LED 30W 灯具配件具有独特的 LED 托盘，无需灯管，使其更适合 Durable。LED 灯具尺

寸 5ft (610mm) ，防护等级为 IP65 ，可防水，特别适用于高湿度环境。也称为照明装置或照明设

备，是用于固定灯泡的物理结构，通过让电流进入灯泡来帮助发光。无论是装配仓库、天花板灯可见

于家庭，办公室，工厂和许多其他建筑和结构中  

 

 

 

类型 单板条灯 
色调 冷日光 
灯类型 LED 
色温 6000K 
使用寿命小时数 30000h 
防腐蚀 是的 
包括 pir 否 

应用 
天花板灯是一种非常常见的灯具类型、可安装在以下

区域的天花板上：工业区域；多层停车场；车间、仓

库和工厂；车库 
可调光 否 

 

 

 

 

功率 30W 
额定电压 240V 

 

 

 

     

产品说明  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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长度 1.524m 

光束角 120° 

流明输出 2500lm 
 

 

 

温度  -15°c 至 50°c 
  

 

 

ip 等级 IP65 
 

 

 

合规性 / 认证 rohs 合规性证书                
       

 

 

 

   

 

保护类别 

认证 

操作环境规格 
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