
 

 

 

 DEUTSCH 

Technische Merkmale  

Stärke 0,07mm 

Reißfestigkeit 12 N/cm 

Dehnung 5 % 

Haftung 
Stahl 

3,6 N/cm 

Nach Wassertauchen 3,6 N/cm 

CE-Kennzeichnung Ja 

Betriebstemperatur –20 °C bis +110 °C 

Anwendungstemperatur 0 °C bis +40 °C 

Lagertemperatur +12°C bis +25°C 

Eine 30 Mikron Aluminiumfolie, die auf einer Seite mit 
einem Dispersions-Acryl-Haftkleber beschichtet ist. Auf der 
Rückseite ist das Band mit einem starken, mit Polyethylen 
beschichteten abziehbaren Papier versehen. 

• Schwer entflammbar und selbstlöschend 
• Hohe Temperaturbeständigkeit 
• Lässt sich leicht abwickeln und abreißen 
• Wasserbeständig 
• Aggressiver Klebstoff 
• Ausgezeichnete Wasserdampfbeständigkeit 

 

Technische Daten 
Prüfzertifikat verfügbar, um zu zeigen, dass das 
Folienband die folgenden Anforderungen erfüllt: 
• BS476 Teil 6 und Teil 7 Kategorie 1 
• Brandklasse M1 
• Klasse O 
 

 

LAGERUNG 
Bänder, die unter der empfohlenen Mindesttemperatur 
gelagert werden, müssen vor der Verwendung auf diese 
Temperatur aufgewärmt werden. Dies kann bis zu 
24 Stunden dauern. 

Datenblatt 
30-μm-Folienband RS Pro, 50 mm x 45 m 
Best.-Nr.1468961 
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