Bulloni esagonali R

CARATTERISTICH
E

et Bullone esagonale in acciaio
inox tipo 316 A4, il . .

che significa Inox semplice, M10 x 40mm
eccellente

resistenza all'usura

e agli strappi e

sicurezza d'uso in

applicazioni di
produzione
alimentare

| bulloni esagonali
sono
completamente
filettati e possono
essere utilizzati con
un dado o in un foro
filettato

La testa esagonale &
pratica per la presa

con utensili di tutti i
tipi e pud anche
essere afferrato
manualmente

Realizzato in modo
specifico per
soddisfare le
specifiche
ambientali e di

trazione

Buona resistenza
alla corrosione

Riciclabile

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Bulloni esagonali ===

Descrizione del prodotto

Questi bulloni esagonali in acciaio inox del nostro marchio RS Pro sono una soluzione estremamente
versatile per le applicazioni di fissaggio. Possono essere regolati con una chiave o una chiave
dinamometrica con punte per bussole appropriate, presentano una testa di fissaggio di facile accesso
che puo essere manipolata a piu angoli

Specifiche generali

Dimensione filettatura M10

Materiali Acciaio inox

Grado 316

Fine Semplice
Edilizia; Automobile; settori tecnici; ponti; ponti;

Applicazione strutture autostradali; riparazioni di macchine; Mobili
per esterni; progetti fai da te

Direzione filettatura Giusto

Tipo di trasmissione Esagonale

Forma della testa Esagonale
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Bulloni esagonali

Specifiche meccaniche

Lunghezza

In acciaio inox

In acciaio

Lunghezza spallamento
Passo filettatura
Altezza testa

Larghezza tra gli angoli
Apertura chiave
Lunghezza filettatura minima
Dimensioni dell'unita
Tolleranza generale
Diametro bullone

Lunghezza di fissaggio

Omologazioni

Conformita/certificazioni
Standard soddisfatti

40mm

A4 316
Acciaio dolce
Imm
1.75mm
6.4mm
18.9mm
17mm
16mm
8mm

+/- 0.13mm
8mm

60mm

CE/UR/CUR
DIN 933
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Bulloni esagonali
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RS Part No. Thread Size Length
190175 M6 20mm
180181 MB 25mm
190197 ME 30mm
190232 ME S0mm
180260 M8 20mm
190276 M8 25mm
190282 M8 30mm
180305 M8 40mm
190327 M8 50mm
190333 M8 60mm
190361 M10 30mm
190383 M10 40mm
190412 M10 60mm
520138 M6 20mm
520144 M6 25mm
520150 M6 30mm
520201 M8 20mm
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