
SX3000/5000/7000 Series

マニホールドオプション

20型マニホールドオプション

■ブランキングプレート Ass’y

■ボルト、ガスケット品番

■単独EXHスペーサ Ass’y ■単独SUPスペーサ Ass’y

位置決めピン付位置決めピン付

シリーズ プラマイナベ小ネジ

SX3000 SX3000-22-2
（M2×24）
M3×30

（無光沢ニッケルメッキ）
M4×35

（無光沢ニッケルメッキ）

SX5000

SX7000

ガスケット

SY3000-11-24

SY5000-11-10

SY7000-11-9

シリーズ Ass'y品番 管接続口径
M5×0.8SX3000 SX3000-38-20A-Q

SX5000 SX5000-38-1※A-Q
SX7000 SX7000-38-1※A-Q

1 8
1 4

シリーズ Ass'y品番 管接続口径
M5×0.8SX3000 SX3000-39-20A-Q

SX5000 SX5000-39-1※A-Q
SX7000 SX7000-39-1※A-Q

1 8
1 4

シリーズ Ass'y品番
SX3000 SY3000-26-19A-Q
SX5000 SY5000-26-1A-Q
SX7000 SY7000-26-1A-Q

注意
取付ねじ締付トルク

M2：0.15N・m｛1.5kgf・cm｝
M3：0.6N・m｛6kgf・cm｝
M4：1.4N・m｛14kgf・cm｝

安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法については、
総合カタログ（Best Pneumatics）　　　または製品個別カタログをご参照ください。

※記載のないオプション、付属品等は、Best Pneumaticsを参照してください。

※：ねじの種類

無記号 Rc（PT）
F G（PF）
N NPT
T NPTF



SX3000/5000/7000 Series

マニホールドオプション

20ＰＮ型マニホールドオプション

■ブランキングプレート Ass’y ■単独EXHスペーサ Ass’y ■単独SUPスペーサ Ass’y

位置決めピン付
位置決めピン付

シリーズ Ass'y品番
SX3000-38-20A-Q

SX5000-38-1※A-Q

SX7000-38-1※A-Q

管接続口径
M5×0.8

安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法については、
総合カタログ（Best Pneumatics）　　　または製品個別カタログをご参照ください。

※記載のないオプション、付属品等は、Best Pneumaticsを参照してください。

SX3000
SX5000
SX7000

1 8
1 4

シリーズ Ass'y品番
SX3000-39-20A-Q

SX5000-39-1※A-Q

SX7000-39-1※A-Q

管接続口径
M5×0.8SX3000

SX5000
SX7000

1 8
1 4

注） EAポート（配線ユニット側）は、ドレ
ンなどから配線ユニット部を保護
するため、配管をしてバルブの排
気がユニット部にかからないように
してください。

シリーズ Ass'y品番
SY3000-26-20A-Q
SY5000-26-3A-Q
SY7000-26-3A-Q

SX3000
SX5000
SX7000

注意
取付ねじ締付トルク

M2：0.15N・m｛1.5kgf・cm｝
M3：0.6N・m｛6kgf・cm｝
M4：1.4N・m｛14kgf・cm｝

※：ねじの種類

無記号 Rc（PT）
F G（PF）
N NPT
T NPTF



SX3000/5000/7000 Series

マニホールドオプション

41型・42型マニホールドオプション

■ブランキングプレート Ass’y

■ボルト、ガスケット、サブプレート品番

■単独EXHスペーサ Ass’y ■単独SUPスペーサ Ass’y

位置決めピン付位置決めピン付

シリーズ プラマイナベ小ネジ

SX3000 SX3000-22-2
（M2×24）
M3×30

（無光沢ニッケルメッキ）

M4×35
（無光沢ニッケルメッキ）

SX5000

SX7000

ガスケット

SY3000-11-14

SY5000-11-7

SY7000-11-5

サブプレート

：SY3000-27-1※-Q

：SY5000-27-1※-Q

：SY7000-27-1※-Q

：SY7000-27-2※-Q

シリーズ Ass'y品番 管接続口径
M5×0.8SX3000 SX3000-38-2A-Q

SX5000 SX5000-38-2※A-Q

SX7000 SX7000-38-2※A-Q

1 8
1 4

シリーズ Ass'y品番 管接続口径
M5×0.8SX3000 SX3000-39-2A-Q

SX5000 SX5000-39-2※A-Q

SX7000 SX7000-39-2※A-Q

1 8
1 4

シリーズ Ass'y品番
SX3000 SY3000-26-9A-Q
SX5000 SY5000-26-2A-Q
SX7000 SY7000-26-2A-Q

1 4

1 4

3 8

1 8
注意

取付ねじ締付トルク

M2：0.15N・m｛1.5kgf・cm｝
M3：0.6N・m｛6kgf・cm｝
M4：1.4N・m｛14kgf・cm｝

安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法については、
総合カタログ（Best Pneumatics）　　　または製品個別カタログをご参照ください。

※記載のないオプション、付属品等は、Best Pneumaticsを参照してください。

※：ねじの種類

無記号 Rc（PT）
F G（PF）
N NPT
T NPTF

※：ねじの種類

無記号 Rc（PT）
F G（PF）
N NPT
T NPTF



SX3000/5000/7000 Series

マニホールドオプション

41ＰＮ型・42
Ｐ
Ｎ型マニホールドオプション

■ブランキングプレート Ass’y ■単独EXHスペーサ Ass’y ■単独SUPスペーサ Ass’y

位置決めピン付位置決めピン付

シリーズ Ass'y品番
SX3000-38-2A-Q

SX5000-38-2※A-Q

SX7000-38-2※A-Q

管接続口径
M5×0.8SX3000

SX5000
SX7000

1 8
1 4

シリーズ Ass'y品番
SX3000-39-2A-Q

SX5000-39-2※A-Q

SX7000-39-2※A-Q

管接続口径
M5×0.8SX3000

SX5000
SX7000

1 8
1 4

注） EAポート（配線ユニット側）は、ドレ
ンなどから配線ユニット部を保護
するため、配管をしてバルブの排
気がユニット部にかからないように
してください。

シリーズ Ass'y品番
SY3000-26-10A-Q
SY5000-26-4A-Q
SY7000-26-4A-Q

SX3000
SX5000
SX7000

注意
取付ねじ締付トルク

M2：0.15N・m｛1.5kgf・cm｝
M3：0.6N・m｛6kgf・cm｝
M4：1.4N・m｛14kgf・cm｝

■ボルト、ガスケット品番

シリーズ プラマイナベ小ネジ

SX3000 SX3000-22-2
（M2×24）
M3×30

（無光沢ニッケルメッキ）
M4×35

（無光沢ニッケルメッキ）

SX5000

SX7000

ガスケット

SY3000-11-14

SY5000-11-7

SY7000-11-5

安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法については、
総合カタログ（Best Pneumatics）　　　または製品個別カタログをご参照ください。

※記載のないオプション、付属品等は、Best Pneumaticsを参照してください。

※：ねじの種類

無記号 Rc（PT）
F G（PF）
N NPT
T NPTF



SX3000/5000 Series

マニホールドオプション

45型マニホールドオプション

■ブランキングプレート Ass’y ■単独SUPスペーサ Ass’y■単独EXHスペーサ Ass’y

位置決めピン付
位置決めピン付

シリーズ Ass'y品番 管接続口径
M5×0.8SX3000 SX3000-39-2A-Q

SX5000 SX5000-39-2※A-Q 1 8

シリーズ Ass'y品番 管接続口径
M5×0.8SX3000 SX3000-38-2A-Q

SX5000 SX5000-38-2※A-Q 1 8

シリーズ Ass'y品番
SX3000 SX3000-75-1A-Q
SX5000 SX5000-76-1A-Q

注意
取付ねじ締付トルク

M2：0.15N・m｛1.5kgf・cm｝
M3：0.6N・m｛6kgf・cm｝
M4：1.4N・m｛14kgf・cm｝

安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法については、
総合カタログ（Best Pneumatics）　　　または製品個別カタログをご参照ください。

※記載のないオプション、付属品等は、Best Pneumaticsを参照してください。

※：ねじの種類

無記号 Rc（PT）
F G（PF）
N NPT
T NPTF



SX3000/5000 Series

マニホールドオプション

DINレールマニホールド分解図

45型

番号

①

②

③

⑤

⑦

マニホールドブロックAss'y

給排気ブロックAss'y

エンドブロックAss'y R

プラマイナベ小ネジ

DINレール

SX3000-50-1A-　　　　　　-QC4
C6

SX3000-51-1A

SX3000-52-1A-Q

VZ1000-11-1-

SX5000-50-1A-　　　　　　　-Q
C4
　　C6
C8

SX5000-51-1A

SX5000-52-1A-Q

M3×30
（無光沢ニッケルメッキ）

SX3000-22-2
(M2×24)

C4：A，Bポートφ4ワンタッチ管継手付
C6：A，Bポートφ6ワンタッチ管継手付
C8：A，Bポートφ8ワンタッチ管継手付
（⑥のガスケットは付属されています）
P，RポートSX3000 φ8ワンタッチ管継手付
P，RポートSX5000φ10ワンタッチ管継手付

D側用
④ エンドブロックAss'y L SX3000-53-1A-Q SX5000-53-1A-Q U側用

⑥ ガスケット SX3000-57-4 SX5000-57-1

品名
品番

SX3000 SX5000 備考

交換部品

安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法については、
総合カタログ（Best Pneumatics）　　　または製品個別カタログをご参照ください。

※記載のないオプション、付属品等は、Best Pneumaticsを参照してください。



SX3000/5000 Series

マニホールドオプション

45□型マニホールドオプション

■ブランキングプレート Ass’y ■単独SUPスペーサ Ass’y■単独EXHスペーサ Ass’y

位置決めピン付位置決めピン付

シリーズ Ass'y品番 管接続口径
M5×0.8SX3000 SX3000-39-3A-Q

SX5000 SX5000-39-3※A-Q 1 8

シリーズ Ass'y品番 管接続口径
M5×0.8SX3000 SX3000-38-3A-Q

SX5000 SX5000-38-3※A-Q 1 8

シリーズ Ass'y品番
SX3000 SX3000-75-2A-Q
SX5000 SX5000-76-2A-Q

注意
取付ねじ締付トルク

M2：0.15N・m｛1.5kgf・cm｝
M3：0.6N・m｛6kgf・cm｝
M4：1.4N・m｛14kgf・cm｝

注） ブランキングプレートを取付ける際にはシ
ョートキャップを必ず取付けてください。

安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法については、
総合カタログ（Best Pneumatics）　　　または製品個別カタログをご参照ください。

※記載のないオプション、付属品等は、Best Pneumaticsを参照してください。

※：ねじの種類

無記号 Rc（PT）
F G（PF）
N NPT
T NPTF



SX3000/5000 Series

マニホールドオプション

DINレールマニホールド分解図

45F型（Dサブコネクタ）マニホールドの場合

交換部品

マニホールドブロックAss'y品番

注） 番号⑤-1～4はDC24V仕様です。 
DC12V仕様の場合は品番末尾に-12V
を付けてください。　

 （例）SX3000-64-1A-12V

番号

①

②

③

④

⑤-1

⑤-2

⑤-3

⑤-4

⑤-5

⑤-6

⑥

⑦
⑧

マニホールドブロックAss'y

給排気ブロックAss'y

エンドブロックAss'y

エンドブロックAss'y

コネクタブロックAss'y
（Dサブコネクタ用）
コネクタブロックAss'y
（フラットケーブル26極用）
コネクタブロックAss'y
（フラットケーブル20極用）
コネクタブロックAss'y
（フラットケーブル10極用）
コネクタブロックAss'y

（端子台2～8連（T、T1）用）
コネクタブロックAss'y

（端子台9～17連（T1）用）

プラマイナベ小ネジ

ガスケット
DINレール

マニホールドブロックAss'y品番は、コネクタ仕様（シングル、ダブル）によって付属
するリード線Ass'yが異なりますので、下記マニホールドブロックAss'y品番表より
選択してください。

SX3000-51-2A

SX3000-52-2A-Q

SX3000-53-2A-Q

SX3000-64-   1A1NA
2A
2NA

SX5000-64-   1A1NA

SX3000-64-   -26
2A
2NASX5000-64- -26

2A
2NASX3000-64-   -20

2A
2NASX5000-64-   -20

2A
2NASX3000-64-   -10

2A
2NASX5000-64-   -10

SX3000-64-3A

SX3000-64-8A

SX3000-57-4
VZ1000-11-1-    

SX5000-51-2A

SX5000-52-2A-Q

SX5000-53-2A-Q

SX5000-64-3A

SX5000-64-8A

M3×30
（無光沢ニッケルメッキ）

SX3000-22-2
（M2×24）

SX5000-57-1

SX3000：P．Rポートφ8ワンタッチ管継手付
SX5000：P．Rポートφ10ワンタッチ管継手付

D側用

U側用

-1A：+COM用
-1NA：-COM用

-2A：+COM用
-2NA：-COM用

+COM、-COM共用

注）
DC24V仕様

部品名 SX3000
品番

SX5000 備考

マニホールドタイプ 配線仕様
ダブル用
シングル用
ダブル用
シングル用
ダブル用
シングル用

SX   000-50-2A-         -Q
SX   000-50-3A-         -Q
SX   000-50-4A-         -Q
SX   000-50-5A-         -Q
SX   000-50-6A-         -Q
SX   000-50-7A-         -Q

45（N）F用
（Dサブタイプ）
45（N）用

（フラットタイプ）
45 用

（端子台タイプ）

マニホールドブロックAss'y品番 備考
　　：：
・SX3000用
C4：φ4ワンタッチ管継手付
C6：φ6ワンタッチ管継手付
・SY5000用
C4：φ4ワンタッチ管継手付
C6：φ6ワンタッチ管継手付
C8：φ8ワンタッチ管継手付
・（⑦のガスケットは付属されています。）

P
PG
PH

T
T1

安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品
仕様、外形寸法図、機種選定方法については、
総合カタログ（Best Pneumatics）　　　または製
品個別カタログをご参照ください。

※記載のないオプション、付属品等は、
Best Pneumaticsを参照してください。

3
5

3
5
3
5
3
5

3
5
3
5
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