Fascette per cavi R

CARATTERISTICH
E

Fut_t_ Fascetta per cavi Iin
TR nylon assortita RS Pro,
Nylon 6.6 stampato lOOmm X 2’5

in un unico pezzo

Azione di bloccaggio
a cricco non
sganciabile

Facile da filettare

Gamma di colori per
una facile
identificazione

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Fascette per cavi

DESCRIZIONE del

Queste fascette per cavi sono realizzate in nylon 66 (anche noto come nylon 6,6) e sono un
dispositivo di fissaggio a pezzo unico, a chiusura automatica, che funge da cinghia per tenere i

cavi in ordine.

Ogni confezione contiene fascette per cavi non sganciabili, composta da unita colorate e naturali
per consentire la codifica colore di cavi o componenti. Ideale per la gestione di cavi e fili.

Specifiche generali

Serie
Tipo
Colore

Materiali

Applicazione

CP-1000

Non riapribile

Nero / Verde / Rosso / Viola / giallo / Blu /
arancione/naturale/grigio/giallo neon
Nylon 66

Gestione di cavi e fili , in settori quali
Industria automobilistica

Trasporto

Industria aerospaziale

Industria petrolifera e del gas

Temperatura di esercizio minima -40°C
Temperatura di esercizio massima 85 °C.
Comportamento al fuoco Tipo ignifugo
Quantita 1000
Specifiche meccaniche
Lunghezza 100mm
Larghezza 2.5mm
Resistenza alla trazione 18Ib, 50 Ib
Massima potenza del bundle 25mm
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	Fascetta per cavi in nylon assortita RS Pro, 100mm x 2,5

