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RS Pro 40 W à fixation de 
lumière anticorrosion LED, 

simple réglette, 1 lampe, 
anticorrosif, 1,5 m de long, 

IP65 
 RS code commande : 795-9782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et 
fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans 

avoir à payer un prix élevé. 

• Lampe fournie 

• Disponible en unités 
simples et doubles, 
corps de 4 pieds et 
corps de 5 pieds 

• Jusqu'à 40 % 
d'économie 
d'énergie 

• Complet avec driver 
de LED 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le raccord à LED IP65 à montage en surface de RS Pro, non corrosif, est doté d'une base en ABS, 
d'un contrôleur en polycarbonate, de clips en acier inoxydable et est fourni avec des œillets de 
suspension et un support de montage en acier inoxydable. L'éclairage consomme jusqu'à 40 % 
moins d'énergie que les éclairages traditionnels, tout en réduisant l'entretien et les émissions de 
carbone. Les applications idéales de ce luminaire à LED non corrosif sont dans les environnements 
exigeants et les zones à forte humidité qui incluent les zones industrielles, les garages et les 
ateliers.  
 
Cette gamme de plafonniers inclut les éléments suivants :  
 
Simple batte  
7959782 - 1 lampe anticorrosion à LED de 40 W  
7959785 - 1 lampe anticorrosion à LED 24 W  
 
Double réglette  
7959788 - 2 x 24 W de fixation de lumière anticorrosion à LED  
7959791 - Montage lumineux anticorrosif à LED 40 W.            
 
 
   

 

 

 

Type Simple batte 
Nombre de lampes 1 
Tonalité de couleur Blanc froid 
Type de lampe LED 
Température de couleur 5500K 
Durée de vie 30000h 
Anticorrosif Oui 
PIR inclus Non 

Applications 

Les éclairages de plafond sont un type très courant 
de fixation de lumière qui peut être monté au plafond 
dans les zones industrielles, les parcs de 
stationnement à étages multiples, les ateliers, les 
entrepôts et les usines, les garages 

Cri 70 
Réglable Oui 

 

 

Description du produit  

Caractéristiques générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7959782
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7959785
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7959788
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7959791
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Puissance 40W 
 

     

 

Longueur 1.565m 
Largeur 93mm 
Profondeur 100mm 
Flux lumineux 3860lm 

 

 

Indice IP IP65 
 

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS                
       

 

 

 

   

 

Spécifications mécaniques 

Catégorie de protection 

Homologations 

Spécifications électriques 
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