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RS Pro 20 VA 2-Ausgang-
Transformator für 

Chassismontage, 12 V ac                                                                                                                          

RS Best.-Nr. 504-280              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile 
in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Die Konstruktion 
unseres 
Hauptnetzteils bietet 
eine 
Doppelabschnittspul
e Vollständig 
ummantelt 

 

• Unser Chassis 
verfügt über eine 
Volllackimprägnieru
ng 

 

• 2-Loch-
Befestigungswickelk
lemmen von 6 VA 
bis 50 V 

 

• Der Transformator 
verfügt über einen 
Lötanschluss 

 

• Unsere 
Netzleitungen bieten 
einen hohen 
Wirkungsgrad mit 
niedriger 
Regelauslegung 

• Das Magnetfeld, das 
sowohl primäre als 
auch sekundäre 
Wicklungen 
verbindet 

MERKMALE 
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Seit der Einführung des ersten kommerziellen Transformators, als die Massenproduktion begann, 
sind es über 100 Jahre. Seitdem wurden viele zusätzliche Modifikationen entwickelt, um 
verschiedene Anwendungen zu unterstützen, wie z. B. elektromagnetische, Relais Pumpen oder 
Elemente. Das allgemeine Konzept von Transformatoren für Chassismontage besteht in der 
Verwendung magnetischer Induktion zwischen Spulen zur Umwandlung von Strom- und 
Spannungspegeln ohne Frequenzänderung. Heute stellen wir stolz unseren eigenen RS PRO RS 
Pro Netztransformator vor, der in einer Chassismontagekonfiguration verpackt ist. Unser 
Transformator für Chassismontage bietet eine primäre Nennspannung von 115 V ac, 230 V ac und 
eine Nennleistung von 20 VA für außergewöhnliche Trenneigenschaften. Die beiden separaten 
Sekundärwicklungen können entweder in angeschlossen werden Serie oder parallel, um einen 
großen Ausgangsbereich zu bieten Spannungs- und Stromoptionen .   

 

 

 

 

 

 

Anzahl der Ausgänge  2   

Anwendungen     
Elektromagnetische Anwendungen, elektronische und 
elektrische Steuerungssysteme, Relais, Pumpen, 
Drehzahlwechsler, Heizelemente   

    

  

 

Nennleistung 20VA        

Primäre Nennspannung: 115 V ac, 230 V ac  

Sekundäre Nennspannung: 12VAC  

Elektrische Isolierung 4 kV eff 

Minimale Betriebsfrequenz 50Hz 

Maximale Betriebsfrequenz 60Hz    

Temperaturklasse TA (70°)/B      

Wirkungsgrad > 80 % 

 

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/c/relays/
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Montageart Klemmbefestigung   

Durchmesser der Befestigungsbohrung 4,7 mm x 8,7 mm         

Abmessungen 59 mm x 57 mm x 50 mm 

Länge 59mm 

Breite 57mm 

Tiefe 50mm  

Gewicht 550g  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-kompatibel                                                                         

Normen erfüllt  En61558-1, EN61558-2-6, EN61558-2-4, BS3535 und 
EN 60742 

 

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 
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