Ein/Aus-Temperaturregler =

MERKMALE

Ein/Aus-Temperaturregler von

BEA N RS Pro, 96 x 96 mm, 230-V-ac-
SRR )

D Netzteil

oder Sollwert an

Ein/Aus- oder
zeitproportionale
Steuerung

Fe-Const-
Thermoelement

Ausgangsrelais wird
bei Sensorausfall
deaktiviert

Einfache Einstellung

Bundige
Frontplattenmontag
e

CE-Zulassung

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Analoger Thermostat-Temperaturregler von RS Pro zur einfachen Temperaturregelung von 0 bis
400 °C.

Thermoelementsensoren des Typs J oder K kbnnen mit der Steuerung mit einem einzelnen
Relaisausgang verwendet werden.

Allgemeine Spezifikationen

Eingangstyp Thermoelement Typ J

Ausgangstyp Relais

Anzahl der Eingange

Anzahl der Ausgénge 1

Typ der Anschlussklemmen Schraubanschluss

Gehdausetyp Geeignet fir bundige Frontplattenmontage

Gehausematerial Selbstverléschende Kunststoffe.

Genauigkeit Zur Einstellung +4 %, fir Anzeige +0,5 % (des vollen
Skalenbereichs) oder +1 Stelle

Anzeige 3 Stellen, 7,6 mm, rote LED mit 7 Segmenten
HLK-Systeme, Ofen, Inkubatoren, Automobilindustrie,

Anwendung

Speicherldsungen

Elektrische Spezifikationen

Nennversorgungsspannung 230V ac
Leistungsaufnahme Max. 5 VA
Leitungswiderstand Max. 100 Ohm
Datenspeicherung EEPROM (mindestens 10 Jahre)
Verdrahtung 2,5-mm-Schraubklemmenanschluss
Frequenz 50/60Hz
Elektrische Kontaktlebensdauer 300000 Schaltspiele bei Nennleistung
Speicherpufferung EEPROM
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Mechanische Spezifikationen

Montageart Tafelmontage
Plattentiefe 50mm

Grole 96 mm x 96 mm
Bereich 0 °C bis 400,0 °C.
Gewicht 2509
Plattenschnitt 90,5 mm x 90,5 mm

Steuerungsspezifikationen

Steuerungstyp Einzel-Sollwert-Steuerung
Steuerungsalgorithmus Ein/Aus/Zeit proportional

A/D-Wandler 10 bit

Hysterese 4 °C (fur Ein/Aus-Steuerung)
Proportionalband 2 % (fUr zeitproportionale Steuerung)
Kontrollzeitraum 10 Sekunden (fur zeitproportionale Steuerung)

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur 0°C

Maximale Betriebstemperatur +50°C

Max. Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Lagertemperatur -259C his 70 °C.
Hohe Max. 2000 m

Schutzkategorie

IP-Schutzart IP65

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung CE, EN60529
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Dimensions

Front Fascia 96 x 96mm.
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“Panel thickness should be maximum 10mm.
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