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MERKMALE
Schnelle und Rote Xenon-Signalleuchte von
einfache Montage

RS Pro, 115V ac, 230 V ac,
Erhaltlich in rot .
oder orange blinkend, Bolzenmontage,
Geeignet fir eine Oberflachenmontage

Reihe von
Signalanwendungen

Leistungsfahige

blinkende
Signalleuchte

Ideal fir den
Einsatz im Innen-
und AufRenbereich
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Professionelle Produkte von RS bieten lhnen hochwertige Teile
in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Wir stellen lhnen die industriellen Xenon-Signalleuchten von RS Pro vor, eine Serie von
hochwertigen Blitzleuchten, die ideal fir den Einsatz in einer Vielzahl von Sicherheits- und
Prozesssteuerungsanwendungen sind, die eine kostenglnstige und energieeffiziente Signallésung
erfordern. Diese Serie von Durable Blinkleuchten ist in rot und orange mit unterschiedlichen
Spannungen und Stromstéarken erhaltlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die
Einheiten werden vollstandig montiert geliefert, um eine schnelle und einfache Installation Giber eine
2-Bolzenbefestigung zu ermoglichen. Das einfache Design ermdglicht die einfache Installation der
Xenon-Signalleuchten an einer Wand oder einer ahnlichen Oberflache. Diese Serie von Blinklicht-
Signalleuchten von RS Pro ist fur leichte und schwere industrielle Signalanwendungen geeignet und
stellt eine leistungsféahige Blinklichtquelle fur Gefahrensignale und Notfalle dar.

Welche Farben sind erhaltlich?

Diese Serie von Xenon-Signalleuchten von RS Pro ist in den folgenden Farben und Spannungen
erhéaltlich:

1879652 (Orange) 18-30 V dc (Spannung) 40 mA* (Stromaufnahme)

1879653 (Rot) 18-30 V dc (Spannung) 40 mA* (Stromaufnahme)

1879654 (Orange) 10-100 V dc und 20-72 V ac (Spannung) 110 mA* (Stromaufnahme)
1879651 (Rot) 10-100 V dc und 20-72 V ac (Spannung) 110 mA* (Stromaufnahme)
1879648 (Orange) 115/ 230 V ac (Spannung) 100 mA / 50 mA (Stromaufnahme)
1879650 (Rot) 115/ 230 V ac (Spannung) 100 mA / 50 mA (Stromaufnahme).

Allgemeine

Gluhlampentyp Xenon
Lichmeffekt Blinkend
Linsenfarbe Rot
. Befestigungsplatten fir Oberflachenmontage,
Befestigung M4Ster?bolgeﬁ X
Magnetischer Typ Nein
Gehausefarbe Schwarz
Lampe im Inhalt Ja
Multifunktion Nein
Anzahl der LEDs 1
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/1879652/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1879653/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1879654/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1879651/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1879648/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1879650/
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Elektrische

Nennversorgungsspannung 115VAC , 230VAC
Lichtleistung

Stromtyp DC, AC
Stromverbrauch 50mA,100mA

Mechanische

Abmessungen 50 mm (h)
Basisdurchmesser 76mm
Montagestil Bolzenmontage, Oberflachenmontage

Schutzkategorie

IP-Schutzart IP 67

Zulassungen

Normen erfillt RoHS-kompatibel
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