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Der multifunktionale Vorwahlzéhler 571T ist mit max. 250 kHz
Zahlfrequenz bestens fiir schnelle Zahlaufgaben geeignet. Er
kann ebenfalls als Tachometer, Kurzzeitmesser, Stoppuhr oder
zur Erfassung von Maschinentaktzahlen oder Durchlaufzeiten
verwendet werden.

Als Ausgangsvariante stehen 4 Grenzwerte, Analogausgang und
Schnittstelle RS232 oder RS485 zur Verfiigung.

Somit lassen sich mit diesem Gerat nahezu alle Zahl-, Mess- und
Steueraufgaben realisieren.
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Eigenschaften Nutzen

e Schneller Zéhleingang, passend zu unserem Limes Linearmess-
system (250 kHz/HTL, 1 MHz/RS422).

¢ 4 Schaltausgange als Grenzwerte (Ansprechzeit < 1 ms).

¢ Skalierbarer analoger Ausgang (Ansprechzeit < 150 ms),
Aufldsung 16 bit, -10 ... +10 V, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA.

o Serielle Schnittstelle RS232 oder RS485 zum Ein- und Auslesen
der Daten.

e Sensor-Spannungsversorgung 24 V DC / 150 mA (AC-Version)
oder Ug - 1V/ max. 250 mA (DC-Version).

e 96 x 48 mm DIN-Gehd&use, IP65.

e Touch-Display mit 8-stelligem Anzeigewert und Klartext-
programmierung.

¢ 2 Relaisausgénge, die den Grenzwerten zugeordnet werden
konnen.

Multifunktionales Display

4-stellige GroRanzeige iiber
die gesamte DisplaygrofRe.

2-zeilige Displaymodi zur gleich-
zeitigen Anzeige von 2 getrennten
Mess- oder Berechnungswerte.
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e AC und DC Versorgungsspannung in einem Gerét.

e Programmierbare Messfunktion fiir Drehzahl, Geschwindig-
keit, Geschwindigkeit aus Laufzeit, Maschinentaktzahl,
Durchlaufzeit (reziproke Drehzahl) sowie vielfaltige Zahler-
und Stoppuhrfunktionen.

4 Schaltausgénge; auch als Schleppvorwahl programmierbar.
e Frei programmierbar.

e GrolRe 13 mm hohe LCD-Anzeige, 8-stellig, mit einstellbarer
Helligkeit. 3-farbig — rot/griin/gelb — programmierbar.

* Anzeigenlinearisierung mit Teach-Funktion.

Farbumschaltung der Anzeige auf griin, gelb oder rot.
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Bestellschliissel 6.571T!.101/X|. |X|)0( XI
0 000

O Relaisausginge O Weitere Optionen Lieferumfang Lagertypen
0 = 2 Relaisausgénge 0 = HTL-Zhleingénge (Standard) * Anzeige 5717 6.571T.012.301
2 = kein Relaisausgang A = RS422 / HTL-Differenziell / HTL-Zzhleingénge - Dichtung 6.571T7.012.302

(Option) - Befestigungsset 6.571T.010.302
O Versorgungsspannung - Bedienungsanleitung 6.571T.010.E02
3-18..30VDC © FElektrische Ausgénge deutsch/englisch

E=18..30VDC+115..230 VAC 0 = ohne
1 = RS232, 4 Schaltausgénge
2 = RS232, 4 Schaltausgénge, Analogausgang
3 = RS485, 4 Schaltausgange
4 = RS485, 4 Schaltausgédnge, Analogausgang

Zubehdr / Montagebeispiel

Zéhler

Befestigungsset
350820
(im Lieferumfang)

Schalttafel-
ausschnitt

Typ/GroRe | Beschreibung Bestell-
Nr.
Befestigungsset 1 Set besteht aus 2 Rasthaken 350820
Aufbaurahmen Ausschnitt | fiir Schnappmontage auf 35 mm Hut-Schiene grau G300005 -
- . 92x45mm | nach DIN
r

Parametriersoftware https://www.kuebler.com/de/docu-finder
0Sxx Suchfeld: 0S1
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Technische Daten
Allgemeine technische Daten Ausgénge (Option)

Anzeige 13 mm hohe LCD-Touch Anzeige, 4 Schaltausgénge 5...30 V DC/200 mA (PNP)
8 Dekaden + Vorzeichen, 3-farbig Ansprechzeit <1ms
Betriebstemperatur -20°C.... +60 °C Schnittstelle RS232 oder RS485
(nicht betauend) Drivecom Protokoll / Modbus / Printer
Lagertemperatur -25°C...+70°C 9600 ... 38400 Baud
Hohe bis 2000 m Analog-Ausgang -10... +10 V (max. 2 mA) oder

0..20mA, 4 ...20mA (max. 270 Q)
Auflésung 16 bit (15 bit + Vorzeichen)

Elektrische Kennwerte Genauigkeit  +0,1%
Ansprechzeit <150 ms

Versorgungsspannung 18 ... 30 V DC, mit Verpolschutz

(Nennspannung 24 V DC) Relaisausgang 2 Wechsler (potentialfrei)

115... 230 V AC, 50/60 Hz (Option) max. 250 VAC/3 A /750 VA
Stromaufnahme DC 100 mA, unbelastet o max 150V DC/2A/50W

Ansprechzeit <20 ms
Anschlussleistung AC ca. 3 VA, unbelastet
TolSa e i Zulassungen |
(bei RS422 umschaltbar
von 24V DC auf 5V DC /250 mA) CE-konform gemaR
AC Versorgung 24V DC 15 %, EMV-Richtlinie ~ 2014/30/EU
150 mA (bis +45 °C) RoHS-Richtlinie  2011/65/EU
80 mA (ab +46 °C) Niederspannungsrichtlinie ~ 2014/35/EU

DC Versorgung  Ug -1V, 250 mA UKCA-konform gemaR

Geratesicherheit Auslegung nach  EN 61010 Teil 1 EMC Regulations  S.I. 2016/1091
S_chutzklas_se 2 RoHS Regulations  S.1. 2012/3032
Einsatzgebiet Verschmutzungsgrad 2 Low Voltage Regulations ~ S.I. 2016/1101

Mechanische Kennwerte

Gehéause ABS UL94-V-0
Gewicht ca.200g
Schutzart 1P65 (frontseitig)
1P20 (riickseitig)
Anschlussklemmen max. 1,5 mm?

Eingange
2 inkremental Eingénge (A, B)
HTL (Standard) Impulse  Tri-State, PNP, NPN und Namur
Eingangsfrequenz ~ max. 250 kHz
Eingangspegel Low:0..3V/High:9..30V
Belastung max. 6 mA/Ri>5kQ /470 pF

4 inkremental Eingénge (A, /A, B, /B)
RS422 / HTL-Differenziell / HTL PNP-NPN

(Option)
Eingangsfrequenz  RS422: max. 1 MHz
HTL-Differenziell: max. 500 kHz
HTL: max. 250 kHz
Eingangspegel RS422: >05V
HTL-Differenziell: >2 V
HTL: Low0..3V/
High9...30V
Belastung max.3mA/Ri> 10 kQ /47 pF
3 Steuereingange (Cnt 1 - 3) PNP
Eingangsfrequenz  max. 10 kHz
Eingangspegel HTL: Low0..3V/High9..30V
Belastung max.2mA/Ri> 15k /470 pF
Genauigkeit Frequenz +1 ppm %1 digit

w
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Anschlusshelegung
HTL
(Standard) Bestelloption @ = E || Bestelloption @ =0

115...230 VAC Relaisausgange

(®]) 115-230v ~
) ov~

3 -

(B) NO Rel. 1
(8] co Rel.2
(2] NO Rel.2
(8] NC Rel.2
&)

@ Aux. Out
(o] eND
(3)cti.in1
(2) el m2
(&) cti.n3
(2] 20 mA Out
(&) +- 10V out
(3] ctrl. out 1
(%] cl. out2
(N ctrl. out 3
(3 ctri. out4

Schaltausgénge, Schaltausgénge,
Schnittstelle RS232 od. RS485 Schnittstelle RS232 od. RS485
Analogausgang Bestelloption @ =1 (RS232)
Bestelloption @ = 2 (RS232) =3 (RS485)
=4 (RS485) |
Anschlussbelegung 5 20V AC o -
RS422 / HTL-Differenziell / HTL claisatisgdangs
(Option) Bestelloption @ = E || Bestelloption @ =0

() co Rel. 1
() No Rel. 1
(BJNC Rel. 1
(8] co Rel.2
(2] NO Rel. 2
(&) NC Rel.2
&)
€]
&)
&)
=

() 115-230 v ~

20 mA Out

a Input A
(@) mput/A
‘ Input B
a Input /B
(©] eND

(3] ctr.in1
(2] ctr.in2
(] ctl.in3
(&) AGND
(&) +- 10V out
(3) enp
(J)rRxD/B
(%] ctrl. out 2

Schaltausgénge, Schaltausgénge,

Schnittstelle RS232 od. RS485 Schnittstelle RS232 od. RS485

Analogausgang Bestelloption @ = 1 (RS232)

Bestelloption @ =2 (RS232) =3 (RS485)
=4 (RS485) ‘

MaRbilder

MaRe in mm [inch]

—

48 [1.89]
44 [1.73]

Jnananane HHHHH_ Ml
0000000 aisssssemmatiats

11[0.43] \ 91 [3.58] \
[ |

96 [3.78]

114 [4.49]
[ |
Schalttafelausschnitt
92 x 45 mm

116 [4.57]
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