Fir Direktmontage

Schraubanschluss BK 2...12/E 4,0 mm?2
ATEX-Zulassung
Breite x Hohe / o Befestigungsloch mm 22x 20 / 3,40
(Lange und MontagemaB s. Bestelldaten)
max. Klemmbarkeitsbereich mm*  0,33..4,0
Technische Daten
Bemessungsdaten IEC uL CSA EN 50019
Bemessungsspannung v 400 300 300 275
Bemessungsstrom A 32,0 10 10 21
Bemessungsquerschnitt mm? 4,0 22 ..2AWG  22..12 AWG 4,0
Bemessungsstolspannung / Verschmutzungsgrad KW/~ 6/3
Lehrdorn nach IEC 60-947-1 / Brennbarkeitsklasse UL94 A3/ SVA
Zulassungen N @ BAS 98ATEX3084 U
Klemmbare Leiter (HO5V/HOTV)
eindrahtig / mehrdrahtig mm# (o} i )
feindrahtig / feindréhtig mit Aderenahiilsen mm? 0.5.4f 05.4
Anzugsdrenmomentbereich Nm 0,5..0,7
Abisclierlange / Klemmschraube / KlingenmaB mm 8mm/M3/4,0x0,8mm
Hinweis
Bestelldaten
Ausfiihrung Wp  Linge/MontagemaBmm  VPE  Best-Nr.
2-polig BK 2/E 20/ - 100 7906040000
3-polig BK 3 /E 10400, 100 7906060000
4-polig BK 4 /E 38/18.0 100 7906080000
5-polig
6-polig BK & /E 52/32,0 50 7906090000
7-polig
8-polig .
9-polig
10-polig
11-polig
12-polig BK 12/E 92/72,5 25 7906100000
Hinweis
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