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Kappen, PVC-U

d PN [Bestell-Nr. SP GP |g D I
12 16 |721 960 104 10 500 4 19 15
16 16 1721 960 105 10 100 6 22,5 21
20 16 (721960 106 10 100 8 26,5 23,5
25 16 {721 960 107 10 100 13 32,5 28
32 16 1721960 108 10 100 21 40 32
40 16 |721 960 109 10 100 30 47 38
50 16 1721960 110 10 100 51 58,5 45
63 16 721960111 5 50 100 73,5 555
75 16 (721960 112 5 50 | 155 87 65
90 16 1721960113 5 5 270 105 77

110 16 1721960114 5 5 640 127,5] 94

140 10 {721 960 116 2 14 990 164 92

160 10 1721960117 2 2 |1500 188 {130




