Tischnetzteile

MERKMALE

3 unabhéangig
voneinander
gesteuerte und
isolierte Ausgange

Unterstitzt die
Zeitsteuerungs-
Ausgangsfunktionen
an der Frontplatte

4,3-Z0ll-TFT-LCD-
Farbdisplay mit 480
X 272

Klare grafische

Schnittstelle mit
Signalformanzeigefu
nktion

Intelligenter
temperaturgesteuert
er Lufter reduziert
effektiv Gerausche

Programmierbares lineares
Tischnetzteil von RS PRO, 220 W, 3
Ausgange, 0 - 32V 3,2 A

Professionelle Produkte von RS bieten lhnen hochwertige Teile in allen

Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren

getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fihrenden Marken,

ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs-
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Produktbeschreibung

RS PRO RSPD3303X (123-6469) und RSPD3303X-E (123-6468) sind programmierbare lineare
Gleichspannungsnetzteile. Der RSPD3303X verfugt Uber eine 5-stellige Spannungs-/4-stellige
Stromanzeige, 1 mV, 1 mA Auflésung. Der RSPD3303X-E verfugt Gber eine 4-stellige Spannungs-/3-
stellige Stromanzeige, 10 mV, 10 mA Aufldsung. Die hdchste Auflosung von 1 mV/1 mA (SPD3303X) bietet
eine ausgezeichnete Einstellung und Lesegenauigkeit. Dies gewahrleistet eine genaue Ausgabe auch bei
sehr geringen Spannungs- oder Stroméanderungen, was mit einem Netzteil mit niedriger Auflésung nicht
moglich ist. RSPD3303X und RSPD3303X-E verflgen Uber ein 4,3-Zoll-TFT-LCD-Display, unterstitzen die
Fernprogrammierung und verflgen tber eine Echtzeitwellenanzeige. Es gibt drei isolierte Ausgéange, zwei
einstellbare Kanéle und einen auswéahlbaren Kanal von 2,5V, 3,3 V und 5 V. Die Serien- und
Parallelfunktionen erméglichen die Kombination von zwei Kanalen zu einem Ausgang mit mehr
Leistungsausgangsleistung und erweitern so den Anwendungsbereich. Jeder der drei Kanale kann
unabhéangig ein- oder ausgeschaltet werden und kann auch alle ein- oder ausgeschaltet werden. Zu den
Geratefunktionen gehoren der Schutz gegen Kurzschluss und Uberlastung am Ausgang.

Allgemeine

Typ

Modus

Anzahl der Anzeigen
Eingangssteckverbinder
Ausgangssteckverbinder
Anzahl der Ausgénge
Erholungs- oder Reaktionszeit
Anzahl der Kanéle
Verriegelungsschlissel
Speichern/Abrufen von Speicher

Isolierung

Schnittstelle

Programmierbares lineares Netzteil

Serie, parallel, unabhéangig

2

IEC 320

Terminal fur Bindero

3

1:5 50 ps 50 % Lastanderung bei minimaler Last 0,5A)
3

Ja

5 Satze

Gehause an Terminal: 220 MQ (500 V dc)
Gehéause auf AC-Leitung: 230 MQ (500 V dc)

LAN, USB-Geréat

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs-

Seite 2Von 5



Tischnetzteile

Elektrische

Nennversorgungsspannung
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Nennleistung

Lastregelung

Linienregelung
Restwelligkeit (20 Hz - 20 M)
Reihenregelung

Parallele Regelung

230VAC
0Vhbis32V
3,2A

220W

Konstantspannungsmodus:-Spannung: <0,01 % +3 mv
Konstantstrommodus:- Strom: <0,2 % +3 mA

Konstantspannungsmodus Spannung: <0,01 % +3 mv
Konstantstrommodus Strom: <0,2 % +3 mA
Konstantspannungsmodus Spannung:<1 mVrms
Konstantstrommodusstrom: <3 mA eff
Line:<0.01%+5mV

Last:<300 mV

Leitung: 0,01 % +3 mV

Last: 0,01 % +3 mV

Abmessungen
Lange

Breite

Hbhe
Gewicht

Betriebsumgebungsspezifikationen

Hohe

Relative Luftfeuchtigkeit
Mindesttemperatur
Maximale Temperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Technische Daten Kanal 3

Ausgangsspannung
Linienregelung
Lastregelung

225mm x143mm x278mm
278mm

225mm

143mm

8 kg

<2000 m

< 80%

0°C

40 °C.

0 °C bis 40 °C.
-10 °C bis 70 °C.

(2.5/3.3/5V) +8%
<0.01%+3mV
<0.01%+3mV
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Technische Daten des Messgerats

Typ

Spannungsauflésung
Stromauflésung
Einstellgenauigkeit

Lesegenauigkeit

Zulassungen

4,3-Z0oll-TFT-LCD mit Echtfarbe, 4,3 Zoll mit Echtfarbe
5-stellige Spannung, 4-stelliger Strom
imv

1mA

Spannung%(0,3 % des Messwerts +10 Stellen);
Strom+(0,3 % des Messwerts +10 Stellen)
Spannung%(0,3 % des Messwerts +10 Stellen);
Strom+(0,3 % des Messwerts +10 Stellen)

Konformitat/Zertifizierung
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Internal Storage PC Timer

OFF

14000 V  0.400A | 16.000 V
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5000 0.400

10,000 0.800

15000 1200

20000 1500

TIMER (@5F) TIMER (oFF)

25000 2000

Panel timing output Real time wave display
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