
FICHE PRODUIT

691-...A
Lames de scie à métaux HSS bi-métal opticut

Lame HSS bi-métal de 300 mm. 

Denture en acier rapide fortement allié soudée par

faisceaux d'électrons sous vide. 

Pour tous travaux de chantiers et de maintenance.

Normes : ISO 2336-1, NF E73-072

référence Nombre de dents par cmContenant Nombre de lames Poids g

691-10DA 10 boite 50 1000

691-E10A 10 étui 10 290

691-12DA 12 boite 50 1000

691-E12A 12 étui 10 290
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Mentions légales
Dans l'état actuel des informations. Photos non contractuelles.
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