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RS Pro Digital, alimentation 

d'établi, 192 W, 2 sorties, 0 → 
30 V 3 A. 

RS code commande : 122-5037             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Sortie isolée 
indépendante 
1/2/3/4 

 

• Ecran LCD 4,3 
pouces 

 

• Résolution de 
réglage et de lecture 
100 mV/10 mA (* 1) 

 

• Faible bruit obtenu 
grâce à la réalisation 
d'un ventilateur de 
refroidissement 
intelligent 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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RS Pro propose une gamme d'alimentations c.c. linéaires à sortie multiple de haute qualité et 
économiques avec écrans LCD. Fabriquées conformément aux normes de l'industrie, ces 
alimentations c.c. offrent une puissance de sortie de 192 watts 
Ces alimentations c.c. linéaires ont une conception unique qui permet à l'alimentation de fournir aux 
utilisateurs une fonctionnalité plus efficace. Ces alimentations c.c. sont également dotées d'une 
conception de commande de panneau numérique intégrée pour remplacer les méthodes de 
commande conventionnelles. La fonction de verrouillage par clé protège les DUT (dispositif en cours 
de test) en empêchant les autres de modifier les paramètres de tension et de courant. 

 

 

 

Type Numérique 
Mode Série/parallèle 
Nombre d'affichages 1 
Connecteur d'entrée IEC320  
Connecteur de sortie Prise femelle de sécurité 4 mm 
Nombre de sorties 2 

Temps de récupération ou de réaction 100 μéch/s changement de charge 50 %, charge 
minimale 0,5 A) 

Nombre de canaux 2 
Clé de verrouillage Oui 

Isolation Boîtier à terminal : ≥ 20 MΩ (500 V c.c.) 
Boîtier à ligne c.a. : ≥ 30 MΩ (500 V c.c.) 

Application Equipement de communication, Equipement médical, 
Amplificateurs à faible bruit, Traitement de signal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 



 Alimentations d'établi 

Page 1 De 4 34 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

Tension d'alimentation 100 V c.a., 110 V c.a., 120 V c.a., 220 V c.a., 230 V c.a. 
Tension de sortie 0 à 30 V. 
Courant de sortie 3A 
Puissance nominale 192W 

Régulation de charge 
Mode de tension constante : tension : ≤0,01 % +3 mv     
Mode de courant constant :- Courant : ≤0,2 % +3 mA 
 

Régulation de ligne Mode de tension constante Tension : ≤0,01 % +3 mv 
Mode de courant constant Courant : ≤0,2 % +3 mA 

Ondulation (20 Hz - 20 m) 
Tension en mode de tension constante :≤1 mVrms (5 Hz 
à 1 MHz)         
Courant constant : ≤3 marms 

Tension de la série de suivi 0V-64V 
Suivi du courant parallèle 0A-6A 
Erreur de suivi ≤0.1%+10mV 
Régulation de série ≤0.01%+5mV 

Régulation parallèle 
Ligne : 0,01 % +3 mV Est  
Charge : 0,01 % +3 mV (courant nominal < = 3 A) ; 0,02 
% +5 mV (courant nominal > 3 A) 

 

 

 

Dimension 210mm x155mm x306mm 
Longueur 306mm 
Largeur 210mm 
Hauteur 155mm 
Poids 7 kg env. 

  

 

 

Humidité relative ≤ 80% 
Température minimale 0 °C 
Température maximale 40 °C 
Température de fonctionnement 0 - 40 °C. 
Température de stockage –10℃- 70℃ 

  

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Spécifications 
 

Spécifications de l'environnement de 
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Type Ecran LCD 4,3" 
Résolution de tension 100mV (*1) 
Résolution de courant 10mA (*1) 
Précision de réglage Tension ±(0,1 % de la lecture +30 mV) ; courant ±(0,3 

% de la lecture +6 mA) 
Précision de lecture Tension ±(0,1 % de la lecture +30 mV) ; courant ±(0,3 

% de la lecture +6 mA) 
 

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS 
      

 

 

 

 

Homologations 

Spécifications du compteur 


