ELECTROLUBE BIZTONSAGI ADATLAP

Ez a biztonsagi adatlap a kévetkez6 elbirdsokkal 6sszhangban készult:
Az (EU) 2020/878 rendeletének megfeleld biztonsagiadatlap

Fellllvizsgalat datuma 2023-06-22 Atdolgozas szama 1.51

lL. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

Termék neve Clear Protective Lacquer
Termékkod(ok) CPL-a, ECPL200H, ZE
Biztonsagi adatlap szdama 01482
Tiszta anyag/keverék Elegy

1.2. Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Javasolt felhasznalas Készulék/gép-bevonat védelem.
Ajanlott felhasznalasok ellen Nincs azonositott konkrét ellenjavallt felhasznalas

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarté Beszallité

ELECTROLUBE HK WENTWORTH LIMITED
MacDermid Alpha Electronics Solutions 32 RUE DE TOURNENFILS
ASHBY PARK, COALFIELD WAY, 91540 MENNECY

ASHBY DE LA ZOUCH, FRANCE
LEICESTERSHIRE LE65 1JR

UNITED KINGDOM +33(0) 182884794

+44 (0)1530 419600 info@electrolube.com

+44 (0)1530 416640
info@electrolube.com

Tovabbi informéacidkért forduljon

E-mail cim info@electrolube.com

1.4. Siirgésségi telefonszam

Siirg6sségi telefon Az Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ) 06 80 20 11 99

Siirgésségi telefon - VESZHELYZETI HIVAS ESETEN: +44 1235 239670 (24 6raig, a Carechem 24-t5l)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Besorolas az (EK) 1272/2008 [CLP]
szabdlyzat szerint

IAeroszolok 1. kategoria - (H222, H229)
Sulyos szemkarosodas/szemirritacié 2. kateg6ria - (H319)
Bdérszenzibilizacié 1. kateg6ria - (H317)
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CPL-a, ECPL200H, ZE - Clear Protective Lacquer Felllvizsgalat datuma 2023-06-22

|Cé|szervi toxicitas (egyszeri expozicid) |3. kategoria - (H336)
[3. kategéria Narkotikus hatasok

2.2. Cimkézési elemek
Tartalmaz Propan-2-ol, n-Butyl acetate, Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with glycerol

Jelz6sz6
Veszély

Veszélyre utalé mondatok

H222 — Rendkivill tlizveszélyes aeroszol

H229 — Az edényben tilnyomas uralkodik: h6é hatasara megrepedhet
H317 — Allergias bdrreakciot valthat ki

H319 — Sulyos szemirritaciét okoz

H336 — Aimossagot vagy szédiilést okozhat

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. §)

P210 — H6t6l, forrd felliletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

P211 — Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra permetezni.

P251 — Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P302 + P352 - HA BORRE KERUL: Lemosas bd szappanos vizzel.

P304 + P340 — BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon Iélegezni.

P410 + P412 — Napfénytdl védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghalado hé.

P501 — A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az esettdl fliggéen a helyi/terileti/orszagos/nemzetkézi el6irasoknak
megfeleléen.

2.3. Egyéb veszélyek

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek perzisztensnek, bioakkumulativnak vagy mérgezének (PBT) min&silnek. Ez
a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely nagyon perzistensnek vagy nagyon bioakkumulativnak (vPvB) mingsiilne.

Endokrin rendszert karositéra Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetéen endokrinrendszert-karositd
vonatrkozé informécio anyagot.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevékre vonatkozé informaciok

3.1 Anyagok

Nem alkalmazhaté

3.2 Keverékek

Kémiai név Toémeg% | REACH toérzskonyvi | EK-szam Besorolas az (EK) Specifikus | M-tényezé [ M-tényezd
szam (EU-indexsz| 1272/2008 [CLP] |koncentracidha (hosszu-ta
am) szabalyzat szerint tar (SCL) vi)
Dimethylether 30-60 [01-2119472128-37-00( 204-065-8 | Flam. Gas 1A (H220) - - -

Oldal 2/19
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Felllvizsgalat datuma 2023-06-22

115-10-6 00 (Press. Gas)
Propan-2-ol 10-30 [01-2119457558-25-00| 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319) - - -
67-63-0 00 STOT SE 3 (H336)
Flam. Lig. 2 (H225)
n-Butyl acetate 10-30 [01-2119485493-29-00| 204-658-1 | Flam. Lig. 3 (H226) - - -
123-86-4 00 STOT SE 3 (H336)
Resin acids and 10-30 [01-2119965167-29-00| 307-051-0 | Skin Sens. 1 (H317) - - -
Rosin acids, 00 Eye Irrit. 2 (H319)
fumarated, esters Aquatic Chronic 4
with glycerol (H413)
97489-11-7
4-Methylpentan-2-0| <0.1 |01-2119473980-30-00| 203-550-1 | Acute Tox. 4 (H332) - - -
ne 09 Eye Irrit. 2 (H319)
108-10-1 Carc. 2 (H351)
STOT SE 3 (H336)
Flam. Lig. 2 (H225)

A H és EUH mondatok teljes szévege: lasd a 16 részt

Becsiilt akut toxicitasi érték

Kémiai név Ordlis LD50 Dermalis LD50 | Belélegzés LC50 - 4 | Belélegzés LC50 - 4 | Belélegzés LC50 - 4
mg/kg mg/kg ora - por/kod - mg/l ora - g6z - mg/l Ora - gaz - ppm

Propan-2-ol 1870 4059 Nem all rendelkezésre 30.1002 Nem all
67-63-0 adat rendelkezésre adat

n-Butyl acetate 10768 17600 0.74 Nem all rendelkezésre Nem all
123-86-4 adat rendelkezésre adat

Resin acids and Rosin Nem all 2000 Nem all rendelkezésre [Nem all rendelkezésre Nem all
acids, fumarated, esters | rendelkezésre adat adat rendelkezésre adat

with glycerol adat
97489-11-7

4-Methylpentan-2-one 2080 3000 Nem all rendelkezésre 11+ Nem all

108-10-1 adat 8.1922 rendelkezésre adat

Ez a termék nem tartalmaz kiilénds aggodalomra okot adé jel6lt anyagot >=0,1% koncentracidoban[(EK) 1907/2006 (REACH)

szabalyzat, 59. cikk)

|4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nytjtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Belélegzés

Szembe kerlilés

Bérrel valo érintkezés

Lenyelés

Mutassa meg ezt a biztonsagi adatlapot az illetékes orvosnak.

Vigye friss leveg@re. Expozicioé vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.

Azonnal dblitse b vizzel, a szemhéjak alatt is, legaldbb 15 percig. Adott esetben
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhato. Az 6blités folytatasa. Tartsa a szemet
nagyra nyitva az 6blités kdzben. Tilos az érintett teriilet dorzsolése. Amennyiben irritalas
kovetkezik be és ez maradandonak bizonyul, forduljon orvoshoz.

Mosdjon szappannal és vizzel. Allergias b&rreakciot valthat ki. Borirritacié vagy allergias
reakciok esetén forduljon orvoshoz.

TILOS héanytatni. A szajat ki kell dbliteni. Ontudatat veszitett személynek soha semmit ne
adjon szajon at. Hivjon orvost.
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Egyéni védoéfelszerelés az Tavolitson el minden gyjtéforrast. Ugyelien, hogy az orvosi személyzet tisztaban legyen a

els6segély-nyujtok szamara sz6ban forgd anyagokkal, és igy megtehessék a sziikséges dvintézkedéseket sajat maguk
védelme és a szennyez8dés terjedésének megel6zésére. Viseljen egyéni véddruhazatot
(lasd 8. szakasz). Kertilje a bérrel, a szemekkel vagy a ruhazattal valé érintkezést.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Tunetek Viszketés. Kiiités. Csalankilités. A szemek vérosességét és kdnnyezését okozhatja. Egetd
érzés. A gbz nagy koncentracidban vald belélegzése olyan tiineteket okozhat, mint a
fejfajas, a szédiilés, a faradtsag, az émelygés és a hanyas.

Az expozici6 hatasai Nem &ll rendelkezésre informécio.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilénleges ellatas jelzése

Az orvosok figyelmébe Erzékeny személyeknél szenzibilizalé hatasi lehet. Alkalmazzon tiineti kezelést.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Megfelel6 oltoanyagok Széraz vegyszer. Szén-dioxid (CO2). Vizpermet.
Nagy tiiz FIGYELEM: A tiiz oltasa kézben, vizpermet hasznalata hatastalan lehet.
Alkalmatlan oltéanyag NE OLTSA A GAZSZIVARGAS TUZET, KIVEVE HA A SZIVARGAS MEGSZUNTETHETO.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Az vegyszer miatt keletkez6 Gyulladasveszély. A termék és az Ures tartalyok hétél és gyujtoforrasoktol tavol tartandok.

kildnleges veszélyek Tlz esetén hiitse a tartalyokat vizpermettel. A tz maradékait és a szennyezett oltovizet a
helyi el6irasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani. Szélséséges hémérsékleten a palackok
megrepedhetnek. A sériilt gazpalackokat csak szakemberek kezelhetik. A hevités soran a
konténerek felrobbanhatnak. A termék szenzibilizalo, vagy ilyen anyagot tartalmaz. Bérrel
érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizal6 hatasu lehet).

5.3. Tiizoltéknak sz46l6 javaslat

Tiizoltok kiilonleges A tlizoltdknak zart rendszer(i Iégz6késziiléket és teljes tlizoltd felszerelést kell viselni.
védofelszerelése és ovintézkedései Hasznaljon egyéni véddfelszerelést.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbéeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Személyes Ovintézkedések Evakualja a személyzetet biztonsagos teriletekre. Az elirt egyéni védéfelszerelés
hasznalata kotelezd. Tovabbi informéacioért lasd a 8. szakaszt. Kerilje a bdrrel, a szemekkel
vagy a ruhazattal valé érintkezést. Biztositson megfeleld szelléztetést. Tartsa az embereket
a kiomlott/kiszivargott anyagtol tavol és annak széllel szembeni oldalan. Tavolitson el
minden tlzforrast (dohanyzas, lobbanas, szikra vagy nyilt Iang a kozvetlen kdrnyezetben). A
sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell. Kerllje a por/flst/gaz/kd/gbzok/permet
belélegzését.

Egyéb informaciok Szell6ztesse a teriiletet. Lasd a 7. és 8. szakaszokban részletezett véddintézkedéseket.

Vészhelyzeti beavatkozéknak Hasznélja a 8. szakaszban el8irt személyi védelmet.
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6.2. Kérnyezetvédelmi dvintézkedések

Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Lasd a 7. és 8. szakaszokban részletezett véddintézkedéseket. Akadalyozza meg a tovabbi
szivargast vagy kidmlést, ha ez biztonsagosan megteheté. Akadalyozza meg, hogy a
termék a lefolyokba jusson.

6.3. A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Elhatarolasi moédszerek

Feltisztitasi médszerek

Masodlagos veszélyek megel6zése

6.4. Hivatkozas méas szakaszokra

Hivatkozas mas szakaszokra

Ne engedje lefolydba, csatornaba, vizlevezeté arokba vagy vizfolyasokba. Amennyiben
kockazat nélkil megtehetd, allitsa meg a szivargast. A g6zok csdkkentéséhez, géz-lekotd
habot lehet alkalmazni. Képezzen gatat joval a kibmldtt anyag el6tt az elfoly6 viz begydjtése
érdekében. A polimerizacio befejezéséhez arassza el vizzel, majd kaparja le a padlorol.

A sztatikus feltéltédés ellen védekezni kell. Gattal zarja kordl. Itassa fel semleges
abszorbens anyaggal. Szedje fel és tegye megfelel6en felcimkézett taroléedényekbe.

A kornyezetvédelmi el6irasok tisztelletben tartasaval, a szennyezett targyakat és teriileteket
alaposan tisztitsa meg.

Tovabbi informacidért 1asd a 8. szakaszt. Tovabbi informacidért lasd a 13. szakaszt.

[7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések

A biztonségos kezeléssel
kapcsolatos tanacsok

Altalanos higiéniai szempontok

Hasznaljon egyéni védéfelszerelést. H6tI, forrd feluletektél, szikratol, nyilt langtol és mas
gyuijtoforrastdl tavol tartandd. Tilos a dohédnyzas. Tilos nyilt langra vagy més gyuijtoforrasra
permetezni. Tegye meg a sztatikus feltdltddés elkeriiléséhez sziikséges intézkedéseket (a
feltéltédés a szerves g6zok begyulladasat okozhatja). Hasznaljon szikrabiztos
szerszamokat és robbanasbiztos berendezést. Csak zart rendszerben kezelje a terméket
vagy biztositson megfelel6 elszivasos szelléztetést. Sprinkler-berendezéssel felszerelt
teriileten tartand6. Ne szurja ki és ne dobja tlizbe a flakonokat. Tartalom nyomas alatt.
Abban térés esetén. Kerllje a g6z vagy para belélegzését. A helyes ipari higiéniai és
biztonsagi gyakorlat szerint kezelendd. Kerllje a bérrel, a szemekkel vagy a ruhazattal valé
érintkezést. Ha a szell6zés elégtelen, megfelel6 Iégzdkésziiléket kell hasznalni. A termék
hasznalata kézben tilos enni, inni vagy dohanyozni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni
és Ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Szennyezett munkaruhét tilos
kivinni a munkahely tertletérél. A berendezések, munkaterilet és ruhazat rendszeres
tisztitasa ajanlott. Mosson kezet a sziinetek el6tt és azonnal a termék kezelése utan.
Kertlje a bdrrel, a szemekkel vagy a ruhazattal val6 érintkezést. Megfelel6 véddkesztyiit és
szem-/arcvedét kell viselni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egytt

Tarolasi kérilmények

Napfénytdl védendd. Tartsa tavol a terméket melegtél, szikraktdl, nyilt langtdl és egyéb
gyujtoforrasoktol (6rlangoktdl, elektromotoroktdl és statikus elektromossagtoél). Megfelel6en
felcimkézett edényzetben tartand6. Nem tarolandd éghetd anyagok kdzelében.
Sprinkler-berendezéssel felszerelt terlleten tartandd. Tarolas: a vonatkozé orszagos
eléirasoknak megfeleléen. Tarolas: a helyi eléirasoknak megfeleléen. Tarolja hlivés, szaraz
helyen, tavol a potencialis héforrasktol, nyilt langtél, napfénytdl és egyéb vegyszerektdl.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznéalas (végfelhasznalasok)
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Kockazatkezelési médszerek (RMM) Jelen biztonsagi adatlap tartalmazza a sziikséges informéaciot.

|8. SZAKASZ: Az expozicio ellendérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Expoziciés hatarértékek A széllitott termék nem tartalmaz a régio illetékes szabalyozasi hatdsagai altal

meghatarozott foglalkozasi expozicids hatarértékekkel rendelkezé veszélyes anyagot.

Kémiai név Eurépai Unid Ausztria Belgium Bulgéria Horvéatorszag
Dimethylether TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
115-10-6 TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1910 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m?3
STEL 2000 ppm
STEL 3820 mg/m3
Propan-2-ol - TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm  [STEL: 1225.0 mg/m? TWA: 400 ppm
67-63-0 TWA: 500 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 980.0 mg/m3 [ TWA: 999 mg/m3

STEL 800 ppm
STEL 2000 mg/m3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m?3

STEL: 500 ppm
STEL: 1250 mg/m3

n-Butyl acetate
123-86-4

STEL: 723 mg/m3
STEL: 150 ppm
TWA: 241 mg/m?

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m3
STEL 100 ppm

TWA: 50 ppm
TWA: 238 mg/m?3
STEL: 150 ppm

STEL: 723 mg/m3
STEL: 150 ppm
TWA: 241 mg/m?3

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m?3
STEL: 150 ppm

TWA: 50 ppm STEL 480 mg/m3 [ STEL: 712 mg/m?3 TWA: 50 ppm STEL: 723 mg/m3

4-Methylpentan-2-one TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm STEL: 200 mg/m3 TWA: 20 ppm
108-10-1 TWA: 83 mg/m?3 TWA: 83 mg/m?3 TWA: 83 mg/m3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 83 mg/m?3

STEL: 50 ppm STEL 50 ppm STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm
STEL: 208 mg/m3 | STEL 208 mg/m? | STEL: 208 mg/m3 STEL: 208 mg/m3

H*
Kémiai név Ciprus Cseh Koztarsasag Dania Esztorszag Finnorszag
Dimethylether TWA: 1000 ppm | TWA: 1000 mg/m3 | TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
115-10-6 TWA: 1920 mg/m3 |Ceiling: 2000 mg/m3| TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 2000 mg/m3
STEL: 2000 ppm
STEL: 3840 mg/m?

Propan-2-ol - TWA: 500 mg/m3 TWA: 200 ppm TWA: 150 ppm TWA: 200 ppm

67-63-0 Ceiling: 1000 mg/m3| TWA: 490 mg/m® | TWA: 350 mg/m? | TWA: 500 mg/m3

D*

STEL: 400 ppm
STEL: 980 mg/m3

STEL: 250 ppm
STEL: 600 mg/m3

STEL: 250 ppm
STEL: 620 mg/m3

n-Butyl acetate
123-86-4

STEL: 723 mg/m3
STEL: 150 ppm
TWA: 241 mg/m?3

TWA: 241 mg/m3
Ceiling: 723 mg/m3

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m?3
STEL: 723 mg/m3

TWA: 241 mg/m3
TWA: 50 ppm
STEL: 723 mg/m3

TWA: 50 ppm
TWA: 240 mg/m?3
STEL: 150 ppm

TWA: 50 ppm STEL: 150 ppm STEL: 150 ppm STEL: 725 mg/m3
4-Methylpentan-2-one STEL: 50 ppm TWA: 80 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm
108-10-1 STEL: 208 mg/m3 | Ceiling: 200 mg/m3 | TWA: 83 mg/m3 TWA: 83 mg/m3 TWA: 80 mg/m3
TWA: 20 ppm D* H* STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm
TWA: 83 mg/m? STEL: 208 mg/m3 | STEL: 208 mg/m3 | STEL: 210 mg/m3
STEL: 50 ppm
Kémiai név Franciaorszag |Németorszag TRGS| Németorszag DFG Gordgorszag Magyarorszag
Dimethylether TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
115-10-6 TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1900 mg/m3 | TWA: 1900 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m?3
Peak: 8000 ppm
Peak: 15200 mg/m3
Propan-2-ol STEL: 400 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 400 ppm TWA: 500 mg/m?3
67-63-0 STEL: 980 mg/m3 | TWA: 500 mg/mé | TWA: 500 mg/m3 [ TWA: 980 mg/m?3 TWA: 200 ppm

Peak: 400 ppm
Peak: 1000 mg/m3

STEL: 500 ppm
STEL: 1225 mg/m3

STEL: 1000 mg/m3
STEL: 400 ppm

b*
n-Butyl acetate TWA: 50 ppm TWA: 62 ppm TWA: 100 ppm TWA: 50 ppm sz+
123-86-4 TWA: 241 mg/m3 | TWA: 300 mg/m3 | TWA: 480 mg/m3 | TWA: 241 mg/m3 TWA: 50 ppm
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STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m3

Peak: 200 ppm
Peak: 960 mg/m?3

STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m3

TWA: 241 mg/m?
STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m3

STEL: 983 mg/m?3

4-Methylpentan-2-one TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 100 ppm TWA: 20 ppm
108-10-1 TWA: 83 mg/m?3 TWA: 83 mg/m?3 TWA: 83 mg/m3 TWA: 410 mg/m3 TWA: 83 mg/m?3
STEL: 50 ppm H* Peak: 40 ppm STEL: 100 ppm STEL: 208 mg/m3
STEL: 208 mg/m3 Peak: 166 mg/m3 | STEL: 410 mg/m?3 STEL: 50 ppm
* *
Kémiai név Irorszég Olaszorszdg MDLPS| Olaszorszag AIDII Lettorszag Litvania
Dimethylether TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm - TWA: 1000 ppm STEL: 1500 ppm
115-10-6 TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m3 TWA: 1920 mg/m3 | STEL: 2280 mg/m3
STEL: 3000 ppm TWA: 1000 ppm
STEL: 5760 mg/m3 TWA: 1920 mg/m3
Propan-2-ol TWA: 200 ppm - TWA: 200 ppm TWA: 350 mg/m3 STEL: 250 ppm
67-63-0 STEL: 400 ppm TWA: 492 mg/m3 | STEL: 600 mg/m3 | STEL: 600 mg/m3
Sk* STEL: 400 ppm TWA: 150 ppm

TWA: 350 mg/m?3

n-Butyl acetate
123-86-4

STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m3

TWA: 241 mg/m3
TWA: 50 ppm
STEL: 723 mg/m3

TWA: 50 ppm
TWA: 238 mg/m?3
STEL: 200 ppm

TWA: 241 mg/m3
TWA: 50 ppm
STEL: 723 mg/m3

STEL: 723 mg/m3
STEL: 150 ppm
TWA: 241 mg/m?3

STEL: 150 ppm
STEL: 306.25 mg/m3

STEL: 150 ppm STEL: 950 mg/m3 STEL: 150 ppm TWA: 50 ppm
4-Methylpentan-2-one TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm STEL: 50 ppm
108-10-1 TWA: 83 mg/m3 TWA: 83 mg/m3 TWA: 82 mg/m3 TWA: 83 mg/m3 STEL: 208 mg/m3
STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm STEL: 75 ppm STEL: 50 ppm TWA: 20 ppm
STEL: 208 mg/m3 | STEL: 208 mg/m3 | STEL: 307 mg/m3 | STEL: 208 mg/m3 TWA: 83 mg/m?3
Sk*
Kémiai név Luxemburg Malta Hollandia Norvégia Lengyelorszag
Dimethylether TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 495 ppm TWA: 200 ppm TWA: 1000 mg/m3
115-10-6 TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 950 mg/m3 | TWA: 384 mg/m?
STEL: 781 ppm STEL: 250 ppm
STEL: 1500 mg/m?3 | STEL: 480 mg/m3
Propan-2-ol - - - TWA: 100 ppm | STEL: 1200 mg/m3
67-63-0 TWA: 245 mg/m3 | TWA: 900 mg/m3

skora*

n-Butyl acetate

STEL: 723 mg/m?3

STEL: 150 ppm

TWA: 50 ppm

TWA: 241 mg/m3

STEL: 720 mg/m3

STEL: 203 ppm
STEL: 500 mg/m3

Ceiling: 1000 mg/m?3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

123-86-4 STEL: 150 ppm STEL: 723 mg/m3 | TWA: 241 mg/m?3 TWA: 50 ppm TWA: 240 mg/m?3
TWA: 241 mg/m?3 TWA: 50 ppm STEL: 150 ppm STEL: 723 mg/m3
TWA: 50 ppm TWA: 214 mg/m3 | STEL: 723 mg/m? STEL: 150 ppm
4-Methylpentan-2-one STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm TWA: 25 ppm TWA: 20 ppm STEL: 200 mg/m3
108-10-1 STEL: 208 mg/m3 | STEL: 208 mg/m3 | TWA: 104 mg/m?3 TWA: 83 mg/m3 TWA: 83 mg/m?
TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm
TWA: 83 mg/m3 TWA: 83 mg/m3 STEL: 208 mg/m3 | STEL: 208 mg/m3
H*
Kémiai név Portugélia Romania Szlovakia Szlovénia Spanyolorszag
Dimethylether TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
115-10-6 TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m3 | TWA: 1920 mg/m? | TWA: 1920 mg/m?3
STEL: 15360 mg/m3
STEL: 8000 ppm
Propan-2-ol TWA: 200 ppm TWA: 81 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm
67-63-0 STEL: 400 ppm TWA: 200 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3 [ TWA: 500 mg/m3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

n-Butyl acetate
123-86-4

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m?3
STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m3

TWA: 150 ppm
TWA: 715 mg/m3
STEL: 200 ppm
STEL: 950 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 500 mg/m?3
Ceiling: 700 mg/m?

TWA: 241 mg/m3
TWA: 50 ppm
STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m3

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m?
STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m3

4-Methylpentan-2-one
108-10-1

TWA: 20 ppm
TWA: 83 mg/m?

TWA: 20 ppm
TWA: 83 mg/m?3

TWA: 20 ppm
TWA: 83 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 83 mg/m?3

TWA: 20 ppm
TWA: 83 mg/m?3
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STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm K* STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm
STEL: 208 mg/m3 | STEL: 208 mg/m3 | Ceiling: 166 mg/m3 | STEL: 208 mg/m3 | STEL: 208 mg/m3
K*

Kémiai név Svédorszag Svajc Egyesiilt Kirdlysag
Dimethylether Véagledande KGV: 800 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 400 ppm

115-10-6 Vagledande KGV: 1500 mg/m?3 TWA: 1910 mg/m3 TWA: 766 mg/m?3
NGV: 500 ppm STEL: 500 ppm

NGV: 950 mg/m3 STEL: 958 mg/m3
Propan-2-ol Vagledande KGV: 250 ppm TWA: 200 ppm TWA: 400 ppm

67-63-0 Vagledande KGV: 600 mg/m3 TWA: 500 mg/m3 TWA: 999 mg/m?

STEL: 500 ppm
STEL: 1250 mg/m3
TWA: 150 ppm
TWA: 724 mg/m?3
STEL: 200 ppm
STEL: 966 mg/m?

NGV: 150 ppm
NGV: 350 mg/m3
Bindande KGV: 150 ppm
Bindande KGV: 723 mg/m?3
NGV: 50 ppm
NGV: 241 mg/m?3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3
TWA: 50 ppm
TWA: 240 mg/m3
STEL: 150 ppm
STEL: 720 mg/m?

n-Butyl acetate
123-86-4

4-Methylpentan-2-one Bindande KGV: 50 ppm TWA: 20 ppm TWA: 50 ppm
108-10-1 Bindande KGV: 200 mg/m?3 TWA: 82 mg/m?3 TWA: 208 mg/m3
NGV: 20 ppm STEL: 40 ppm STEL: 100 ppm

NGV: 83 mg/m3 STEL: 164 mg/m3 STEL: 416 mg/m3

H* Sk*

Biolégiai foglalkozasi expoziciés A szallitott termék nem tartalmaz a régio illetékes szabalyozasi hatésagai altal

hatarértékek meghatarozott bioldgiai hatarértékkel rendelkezé veszélyes anyagot.
Kémiai név Eurépai Unid Ausztria Bulgéria Horvéatorszag Cseh Koztarsasag
Propan-2-ol - - - 50 mg/L - blood -
67-63-0 (Acetone) - at the
end of the work shift
50 mg/L - urine
(Acetone) - at the
end of the work shift
4-Methylpentan-2-one - - - 3.5 mg/L - urine -
108-10-1 (4-Methyl-pentan-2-
on) - not critical
Kémiai név Dania Finnorszag Franciaorszag Németorszag DFG |Németorszag TRGS
Propan-2-ol - - - 25 mg/L (whole 25 mg/L (whole
67-63-0 blood - Acetone end|blood - Acetone end
of shift) of shift)
25 mg/L (urine - 25 mg/L (urine -
Acetone end of shift))Acetone end of shift)
25 mg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) urine
25 mg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) blood
4-Methylpentan-2-one - - 2 mg/L - urine 0.7 mg/L (urine - 0.7 mg/L (urine -
108-10-1 (Methylisobutylketon| 4-Methylpentan-2-o | 4-Methylpentan-2-o
e) - end of shift ne end of shift) ne end of shift)
0.7 mg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) urine
Kémiai név Magyarorszag frorszag Olaszorszag MDLPS Olaszorszag AIDII
Propan-2-ol - 40 mg/L (urine - Acetone - 40 mg/L - urine (Acetone)
67-63-0 end of shift at end of - end of shift at end of
workweek) workweek
4-Methylpentan-2-one - 1 mg/L (urine - Methyl - 1 mg/L - urine (MIBK) -
108-10-1 isobutyl ketone end of end of shift
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shift

25 mg/L - urine (Acetone)

- at the end of the work
shift

shift)
Kémiai név Lettorszag Luxemburg Romania Szlovakia
Propan-2-ol - - 50 mg/L - urine (Acetone) -
67-63-0 - end of shift
4-Methylpentan-2-one - - - 3.5 mg/L (urine -
108-10-1 4-Methyl-2-pentanone
end of exposure or work
shift)
Kémiai név Szlovénia Spanyolorszag Svajc Egyesiilt Kirdlysag
Propan-2-ol 25 mg/L - blood (Acetone)| 40 mg/L (urine - Acetone |25 mg/L (urine - Acetone -
67-63-0 - at the end of the work end of workweek) end of shift)

0.4 mmol/L (urine -
Acetone end of shift)
25 mg/L (whole blood -
Acetone end of shift)
0.4 mmol/L (whole blood -
Acetone end of shift)

4-Methylpentan-2-one
108-10-1

0.7 mg/L - urine
(4-Methylpentan-2-one) -

1 mg/L (urine - Methyl
isobutyl ketone end of

0.7 mg/L (urine -
4-Methylpentane-2-one

20 pmol/L - urine
(4-Methylpentan-2-one) -

at the end of the work shift) end of shift) post shift
shift
Derived No Effect Level (DNEL) - Workers
Kémiai név Ordlis Dermalis Belélegzés
Dimethylether - - 1894 mg/m? [4] [6]
115-10-6
Propan-2-ol - 888 mg/kg bw/day [4] [6] 500 mg/m3 [4] [6]
67-63-0
Resin acids and Rosin acids, - 2.09 mg/kg bw/day [4] [6] 10 mg/m3 [5] [6]
fumarated, esters with glycerol
97489-11-7
4-Methylpentan-2-one - 11.8 mg/kg bw/day [4] [6] 83 mg/m? [4] [6]
108-10-1 208 mg/m3 [4] [7]
83 mg/m3 [5] [6]
208 mg/m3 [5] [7]
Derived No Effect Level (DNEL) - General Public
Kémiai név Oralis Dermadlis Belélegzés
Dimethylether - - 471 mg/m3 [4] [6]
115-10-6
Propan-2-ol 26 mg/kg bw/day [4] [6] - 89 mg/m3 [4] [6]
67-63-0

Resin acids and Rosin acids,
fumarated, esters with glycerol
97489-11-7

1.0455 mg/kg bw/day [4] [6]

4-Methylpentan-2-one
108-10-1

4.2 mg/kg bw/day [4] [6]

155.2 mg/m?3 [4] [7]

155.2 mg/m? [5] [7]

14.7 mg/m3 [4] [6]

14.7 mg/m3 [5] [6]

Becsiilt legnagyobb artalmatlan koncentracié (PNEC) .
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Kémiai név Edesviz Freshwater Tengerviz Marine water Levegd
(intermittent release) (intermittent release)
Dimethylether 0.155 mg/L 1.549 mg/L 0.016 mg/L - -
115-10-6
Propan-2-ol 140.9 mg/L 140.9 mg/L 140.9 mg/L - -
67-63-0
n-Butyl acetate 0.18 mg/L 0.36 mg/L 0.018 mg/L - -
123-86-4
Resin acids and Rosin 0.1 mg/L 1 mg/L 0.01 mg/L - -
acids, fumarated, esters
with glycerol
97489-11-7
4-Methylpentan-2-one 0.6 mg/L 1.5 mg/L 0.06 mg/L - -
108-10-1
Kémiai név Edesvizi liledék Tengeri Gledék | Sewage treatment Talaj Elelmiszerlanc
Dimethylether 0.681 mg/kg 0.069 mg/kg 160 mg/L 0.045 mg/kg soil dw -
115-10-6 sediment dw sediment dw
Propan-2-ol 552 mg/kg sediment[552 mg/kg sediment 2251 mg/L 28 mg/kg soil dw 160 mg/kg food
67-63-0 dw dw
n-Butyl acetate 0.981 mgl/kg 0.0981 mg/kg 35.6 mg/L 0.0903 mg/kg soil -
123-86-4 sediment dw sediment dw dw
Resin acids and Rosin 2317.75 mg/kg 231.775 mg/kg 1.26 mg/L 462.06 mg/kg soil -
acids, fumarated, esters sediment dw sediment dw dw
with glycerol
97489-11-7
4-Methylpentan-2-one 8.27 mg/kg 0.83 mg/kg 27.5 mg/L 1.3 mg/kg soil dw -
108-10-1 sediment dw sediment dw

8.2. Az expozicio ellendrzése

Miiszaki ellen6érzések

Biztositson megfeleld szell6zést, kiilondsen zart terekben.

Személyes védofelszerelés

Szem - /arcvédelem

Kézvédelem

Bor és testvédelem

Légutak védelme

Altalanos higiéniai szempontok

Szoros zar6 vedészemuveg. Oldalvéddkkel ellatott védészemiiveg ajanlott orvosi vagy ipari
expozicié esetén.

Tomoren zaro keszty(it. Megfelel6 véddkesztyt kell viselni.

Megfelel6 véddruhazatot kell viselni. hosszu ujju ruhazat. Vegyszernek ellenallé kotény.
Antisztatikus csizmak.

Normal hasznalati feltételek mellett nem sziikséges védéfelszerelés. Ha az expozicids
hatarértéket tullépik vagy irritalast tapasztalnak sziksége lehet szell6ztetésre és
evakualasra.

A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Szennyezett munkaruhét tilos

kivinni a munkahely teriiletérél. A berendezések, munkaterilet és ruhazat rendszeres
tisztitasa ajanlott. Mosson kezet a sziinetek el6tt és azonnal a termék kezelése utan.
Kertlje a bérrel, a szemekkel vagy a ruhazattal val6 érintkezést. Megfelel6 védbkesztyiit és
szem-/arcvédét kell viselni.
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Kornyezeti expozicié-ellenérzések Nem all rendelkezésre informacio.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Halmazallapot
Kiilsé jellemzék
Szin

Szag
Szagklszdbérték

Tulajdonsag
Olvadaspont / fagyaspont

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany
Gyulékonysag

Gyulékonysag limitje levegében
Fels6 gyulladasi vagy robbanasi

hatarok:

Alsé gyulladasi vagy robbanési

hatarok
Lobbanéaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hé6mérséklet
pH

pH (vizes oldat)
Kinematikai viszkozitas

Dinamikus viszkozitas
Vizoldhat6sag

Oldékonysag (oldékonysagok)

Megoszlasi hanyados

Géznyomas

Relativ siirliség
Térfogatsiiriiség
Folyadéksiirliség

Relativ gézsiiriiség

Részecskejellemzok
Részecskeméret

Részecskeméret-eloszlas

9.2. Egyéb informaciok

Aeroszol
Aeroszol
Szintelen
Jellegzetes.

Nem all rendelkezésre informacié

Ertékek

Nem all rendelkezésre adat

Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat

12 °C
Nem all rendelkezésre adat

Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
25mPas @ 20°C

Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
0.79 kgl/l

Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat

Nem all rendelkezésre informacio
Nem all rendelkezésre informacio

9.2.1. Informéacio a fizikai veszélyességi osztalyokrol

Robbanasveszélyes tulajdonsagok Nem tekinthetd robbanasveszélyesnek

Oxidalo tulajdonsagok

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemz6k
Nem all rendelkezésre informacio

Megjegyzések ¢ Mdodszer

Nincs ismert
Nincs ismert

Nincs ismert
Nincs ismert

Closed cup

Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert

Nincs ismert

Nem felel meg az oxidald kritériumoknak

[L0. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.1. Reakcidkészség

Reakciokészség

10.2. Kémiai stabilitas

Nem all rendelkezésre informacio.
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Stabilitas Normal kérulmények kdzott stabil.

Robbanasi adatok
Erzékenység mechanikai Nincs.
behatéasra
Erzékenység sztatikus kisuilésre Igen.

10.3. A veszélyes reakcidk lehetdésége

A veszélyes reakciok lehetésége Normal feldolgozés mellett semmi.

10.4. Keriilend6 koriilmények

Keriilendé koriilmények HG, nyilt lang és szikrak.

10.5. Nem o6sszeférhetd anyagok

Nem Osszeférheté anyagok Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre all6 informéaciok alapjan.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre &ll6 informéaciok alapjan.

l11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1. Informéaci6 az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott veszélyességi osztalyokrél

A valdészinii expozicids utra vonatkozé informacid

A termék ismertetése

Belélegzés

Szembe kertilés

Boérrel valo érintkezés

Lenyelés

Tartalmanak szandékos bes(ritése és belélegzése utjan torténd, szandékos helytelen
alkalmazéasa artalmas vagy halalos lehet. Nem allnak rendelkezésre jellegzetes vizsgalati
adatok az anyag vagy keverék vonatkozasaban. A légutak irritacijat okozhatja. Almosséagot
vagy szédulést okozhat.

Nem allnak rendelkezésre jellegzetes vizsgalati adatok az anyag vagy keverék
vonatkozasaban. Sulyos szemirritaciét okoz. (az 6sszetevék alapjan). Bérpirt, viszketést és
fajdalmat okozhat.

Bdrrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalo hatasu lehet). Nem allnak
rendelkezésre jellegzetes vizsgalati adatok az anyag vagy keverék vonatkozasaban. A
bdrrel valo ismétlédé vagy hosszu ideig tarto érintkezés az érzékeny személyeknél allergias
reakciot okozhat. (az 6sszetevdk alapjan). Irritalast okozhat. A hosszan tarto érintkezés
borpirt és irritaciot okozhat.

Nem allnak rendelkezésre jellegzetes vizsgalati adatok az anyag vagy keverék
vonatkozasaban. Lenyelve emésztérendszeri irritacidt, hanyingert, hanyast és hasmenést
okozhat.

A fizikai, kémiai és toxikolégiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek

Tunetek

Akut toxicitas

Viszketés. Kiltés. Csalankiités. A szemek vorosességét és konnyezését okozhatja. A g6z
nagy koncentraciéban valo belélegzése olyan tiineteket okozhat, mint a fejfajas, a szédilés,
a faradtsag, az émelygés és a hanyas.
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Toxicitasi szamértékek
Nem all rendelkezésre informacio

A kovetkezo értékek kiszamitasa a GHS dokumentum 3.1. fejezete alapjan tortént

ATEmix (oralis)

ATEmix (dermélis)

ATEmix (belélegzés-gaz)
ATEmix (belélegzés-g6z)
ATEmix (belélegzés-por/kdd)

99,999.00 mg/kg
8,857.20 mg/kg
99,999.00 ppm
99,999.00 mg/l
99,999.00 mg/l

Kémiai név Ordlis LD50 Dermalis LD50 Belégzés LC50
Dimethylether - - =164000 ppm (Rat)4h
Propan-2-ol =1870 mg/kg (Rat) = 4059 mg/kg ( Rabbit) > 10000 ppm (Rat)6h

n-Butyl acetate

=10768 mg/kg (Rat) > 17600 mg/kg ( Rabbit) =0.74mg/L (Rat)4h

Resin acids and Rosin acids,
fumarated, esters with glycerol

- > 2000 mg/kg (Rat) -

4-Methylpentan-2-one

=2080 mg/kg (Rat) = 3000 mg/kg ( Rabbit) 2000 - 4000 ppm (Rat)4h

A rovid és hosszu tavu expoziciébdl szarmazb késleltetett és azonnali hatdsok, valamint kréonikus hatasok

Boérmaras/borirritacio

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Sulyos szemkarosodas/szemirritaciéBesorolas az 6sszetevére rendelkezésre allé adatok alapjan. Sulyos szemirritaciot okoz.

Légzbszervi vagy borszenzibilizacié Allergias bérreakciot valthat ki.

Csirasejt-mutagenitas

Rakkelté hatas

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

Kémiai név

Eurépai Unié

4-Methylpentan-2-one

Carc. 2

Reprodukcios toxicitas

STOT - egyetlen expozicid

STOT - ismétlédo expozicié

Aspiracios veszély

11.2.

Informacié mas veszélyekrol

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

11.2.1. Endokrin rendszert karosito tulajdonsagok

Endokrin rendszert karosité

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek endokrinrendszert
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tulajdonsagok kérosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet
57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

11.2.2. Egyéb informéacidk

Egyéb karos hatasok Nem all rendelkezésre informécio.

l12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Okotoxicitas

Kémiai név Algak/vizi névények Hal Toxicitas Rakok
mikroorganizmusokra
Dimethylether - LC50: >4.1g/L (96h, - -
Poecilia reticulata)
Propan-2-ol EC50: >1000mg/L (96h, | LC50: =9640mg/L (96h, - EC50: =13299mg/L (48h,
Desmodesmus Pimephales promelas) Daphnia magna)
subspicatus) LC50: =11130mg/L (96h,
EC50: >1000mg/L (72h, | Pimephales promelas)
Desmodesmus LC50: >1400000ug/L
subspicatus) (96h, Lepomis
macrochirus)
n-Butyl acetate EC50: =674.7mg/L (72h,| LC50: =100mg/L (96h, - -
Desmodesmus Lepomis macrochirus)
subspicatus) LC50: 17 - 19mg/L (96h,
Pimephales promelas)
4-Methylpentan-2-one | EC50: =400mg/L (96h, LC50: 496 - 514mg/L - EC50: =170mg/L (48h,
Pseudokirchneriella (96h, Pimephales Daphnia magna)
subcapitata) promelas)

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Perzisztencia és lebonthatésag Nem &ll rendelkezésre informécio.

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Biologiai felhalmoz6das Erre termékre vonatkozdan nincs adat.
Kémiai név Megoszlasi hdnyados
Dimethylether -0.18
Propan-2-ol 0.05
n-Butyl acetate 2.3
Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with glycerol 6.5
4-Methylpentan-2-one 1.9

12.4. A talajban valé mobilitas

A talajban valé mobilitas Nem all rendelkezésre informacio.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT- és vPvB-értékelés A termék nem tartalmaz PBT-nek vagy vPvB-nek mindsitett anyagot a nyilatkozati
kiiszobérték felett.

| Kémiai név | PBT- és vPvB-értékelés
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Dimethylether

Az anyag nem perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6
(PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
(vPvB) anyag

Propan-2-ol

Az anyag nem perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6
(PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
(vPvB) anyag

n-Butyl acetate

Az anyag nem perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6
(PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
(vPvB) anyag

Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with glycerol

Az anyag nem perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6
(PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
(vPvB) anyag A PBT-értékeléssel kapcsolatos tovabbi

informacidk szilkségesek

4-Methylpentan-2-one

Az anyag nem perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6
(PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
(vPvB) anyag

12.6. Endokrin rendszert karosité tulajdonsagok

Endokrin rendszert karosité
tulajdonsagok

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek endokrinrendszert
karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet

57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapuld bizottséagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bhizottsagi rendelet szerint.

12.7. Eqgyéb karos hatasok
Nem all rendelkezésre informacio.

[13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési mbdszerek

Maradvéanyokbol/felhasznéalatlan
termékbol szarmazo hulladék

Szennyezett csomagolas
hegessze az edényeket.

Nem szabad kiengedni a kérnyezetbe. Artalmatlanitas, a helyi elsirasoknak megfeleléen. A
hulladékokat a kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint kell artalmatlanitani.

Az Ures tartalyok potencialis tliz- és robbanasveszélyt jelentenek. Ne vagja, szurja vagy

l14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozé informaciok

IATA

14.1 UN-szam vagy azonositészam UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 = AEROSOLS, FLAMMABLE
szallitasi megnevezés

14.3 Széllitasi veszélyességi 2.1
osztaly(ok)
14.4 Csomagoléasi csoport None

145 Kornyezeti veszélyek Nem alkalmazhaté
14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések
Kilénleges rendelkezések Nincs

IMDG

14.1 UN-szam vagy azonositészam UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld6 = AEROSOLS, FLAMMABLE
szallitasi megnevezés
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14.3 Széllitasi veszélyességi 21
osztaly(ok)
14.4 Csomagolasi csoport None
14.5 Kornyezeti veszélyek Nem alkalmazhat6
14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések
Kulénleges rendelkezések Nincs
EmS-No F-D, S-U
14.7 Tomegaruk tengeri Nem all rendelkezésre informacié

szallitmanyozéasa
IMO-jogeszk6zdknek megfeleléen

RID

14.1 UN-szé&m vagy azonositészadm UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 = AEROSOLS, FLAMMABLE
szallitasi megnevezés

14.3 Széllitasi veszélyességi 2.1

osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi csoport None

14.5 Kornyezeti veszélyek Nem alkalmazhat6

14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges 6vintézkedések
Kulénleges rendelkezések Nincs

ADR

14.1 UN-szam vagy azonositdszam UN1950
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 = AEROSOLS, FLAMMABLE
szallitasi megnevezés

14.3 Széllitasi veszélyességi 21

osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi csoport None

14.5 Kornyezeti veszélyek Nem alkalmazhat6

14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges 6vintézkedések
Kulénleges rendelkezések Nincs
Alagutkorlatozasi kod (D)

[15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, eqészségiigyi és kérnyezetvédelmi
el6irasok/jogszabalyok

Kémiai név Francia RG-szam
Propan-2-ol - 67-63-0 RG 84
n-Butyl acetate - 123-86-4 RG 84
4-Methylpentan-2-one - 108-10-1 RG 84

Vizveszélyességi osztaly (WGK) enyhén veszélyes vizekre (WGK 1)

Eurdpai Unio
Vegye figyelembe a munkajuk soran vegyi anyagokkal kapcsolatos kockazatoknak kitett munkavallalok egészségének és
biztonsaganak védelmérdl szold 98/24/EK iranyelvet.

Engedélyek és/vagy felhasznalasi korlatozasok:
Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélykdteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabalyzat, XIV melléklet) Ez a
termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazasa tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabdlyzat, XVII melléklet)

Kémiai név A REACH, XVII melléklete A REACH, XIV melléklete értelmében,
értelmében, tiltott anyag az anyag engedélykoteles
Propan-2-ol - 67-63-0 Use restricted. See item 75. -
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| 4-Methylpentan-2-one - 108-10-1 | Use restricted. See item 75. | -

Maradandoé szerves szennyezéanyagok
Nem alkalmazhat6

Az 6zonréteget lebontd anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009
Nem alkalmazhat6

Kémiai név A biocid termékekre vonatkoz6 528/2012/EU rendelet
(BPR)
Propan-2-ol - 67-63-0 2. terméktipus: Nem kodzvetlenll embereken vagy

allatokon valé felhasznalasra szant fert6tlenitészerek és
algasodas elleni szerek 4. terméktipus: Elelmiszer és
takarméany kozelében hasznélt termékek 1. terméktipus:
Human-egészségiigy

Nemzetkdzi jegyzékek

TSCA (toxikus anyagok A megfeleldségi listan vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitoval
ellenérzésének a torvénye)

DSL/NDSL A megfeleléségi listan valod szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitoval
EINECS/ELINCS A megfeleldségi listan vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitoval
ENCS A megfeleldségi listan vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval
IECSC A megfelel6ségi listan valod szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitoval
KECL A medfeleléségi listan val6 szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval
PICCS A medfelel6ségi listan valo szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval
AlIC A megfeleléségi listan vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitval
NZloC A megfeleléségi listan vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitoval

Jelmagyarazat:

TSCA - Egyesiilt Allamok mérgez6 anyagok ellenérzési térvénye, 8(b) pont, Leltar

DSL/NDSL - Haztartasi Anyagok Listaja/Nem- Haztartasi Anyagok Listaja, Kanada

EINECS/ELINCS - Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke/Torzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke
ENCS - Létezé és Uj Vegyi Anyagok, Japan

IECSC - Létezd Vegyi Anyagok Jegyzéke, Kina

KECL - Létezé és Ertékelt Vegyi Anyagok, Korea

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fulép-szigetek

AlIC - Ausztrdl ipari vegyi anyagok jegyzéke

NZloC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Uj-Zéland

15.2. Kémiai biztonséagi értékelés

Kémiai biztonséagi jelentés Nem &ll rendelkezésre informécio

l16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A biztonsaqgi adatlapon hasznalt roviditések feloldasa

A 3. fejezetben hivatkozott H-mondatok teljes szévege
H220 — Rendkivil tlizveszélyes gaz

H225 — Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z

H226 — Tlzveszélyes folyadék és g6z

H317 — Allergias bdrreakciot valthat ki
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H319 — Sulyos szemirritaciét okoz

H332 — Belélegezve artalmas

H336 — Aimossagot vagy sz&diilést okozhat

H351 — Feltehet6en rakot okoz

H413 — Hosszan tart6 artalmas hatast gyakorolhat a vizi él6vilagra

Jelmagyarazat
SVHC: Kiilonds aggodalomra okot adé engedélyezendd anyagok:

Jelmagyarézat Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA (id6sulyozott TWA (iddsulyozott atlag) STEL
atlag)

Plafon Maximalis hatarérték *

+ Erzékenyitdk

STEL (Révid tavi expozicios hatar)

Bdér megjeldlés

Besorolasi eljaras

Besorolas az (EK) 1272/2008 [CLP] szabalyzat szerint

Alkalmazott modszer

IAkut ordlis toxicitas

Szamitasi modszer

IAkut dermalis toxicitas

Szamitasi médszer

IAkut belélegzési toxicitas - gaz

Szamitasi modszer

IAkut belélegzési toxicitas - g6z

Szamitasi moédszer

IAkut belélegzési toxicitas - por/kéd

Szamitasi modszer

B6rmaras/borirritaciod

Szamitasi médszer

Sllyos szemkarosodas/szemirritacié

Szamitasi modszer

Légzbszervi szenzibilizacié

Szamitasi moédszer

Boérszenzibilizacio

Szamitasi modszer

Mutagenités

Szamitasi médszer

Rakkeltd hatas

Szamitasi modszer

Reprodukcids toxicitas

Szamitasi moédszer

STOT - egyetlen expozicid

Szamitasi modszer

STOT - ismétlédé expozicid

Szamitasi médszer

IAkut vizi toxicitas

Szamitasi modszer

Krénikus vizi toxicitas

Szamitasi moédszer

IAspiracios veszély

Szamitasi modszer

Ozon

Szamitasi médszer

Tlzveszélyes aeroszol

Vizsgalati adatok alapjan

A biztonséagi adatlap dsszeallitdsa soran felhasznalt legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvantartasa (ATSDR)

Egyesiilt Allamok Kérnyezetvédelmi Ugynékségének Chemview adatbazisa

Eurépai Elelmiszer-biztonséagi Hatésag (EFSA)

Eurdpai Vegyianyag-ugynokség (ECHA) Kockazatértékelési Bizottsag (ECHA_RAC)

Eurdpai Vegyianyag-lgynokség (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Az USA Kérnyezetvédelmi Ugyndksége)
Akut expozicids szint(ek) Gtmutatoja (AELGL(s))

Egyesiilt Allamok Kérnyezetvédelmi Ugyndkségének rovardld, gombadlé és ragesaloirtd szerekrél szold szovetségi térvénye

Egyesiilt Allamok Kérnyezetvédelmi Ugyndksége, nagy mennyiségben gyartott vegyi anyagok

Elelmiszer-kutatasi Folyéirat (Food Research Journal)
Veszélyes anyagok adatbazisa

Egységes nemzetkdzi kémiai informéacids adatbazis (IJUCLID)
Orszagos Miiszaki és Ertékelési Intézet (NITE)

Ausztralia nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)

NIOSH (Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaegészségugyi Intézet)
National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)

Nemzeti Orvostudomanyi Kényvtar

Orszéagos toxikoldgiai program (NTP)

Uj Zéland kémiai osztalyozasi és informaciés adatbazisa (CCID)

Gazdasagi Egyuttmikddési és Fejlesztési Szervezet, kornyezetvédelmi, egészségugyi és biztonsagi kiadvanyok
Gazdasagi Egyuttmikddési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyartott vegyi anyagok programja
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Gazdasagi Egyiuttmkddési és Fejlesztési Szervezet informacids adatkészlete
Egészséguigyi Vilagszervezet

Felulvizsgalat datuma 2023-06-22

Biztonséagi adatlap a 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint
Felel6sségkorlatozasi nyilatkozat
Az biztonsagi adatlapon kozoltek a legjobb tudasunk, ismereteink és meggy6z6désiink szerint helytalloak a kozreadas
idépontjaban. A kozolt adatok csak utmutatast kivannak adni a biztonsagos kezeléshez, felhasznalashoz, feldolgozashoz,
tarolashoz, szallitashoz, artalmatlanitashoz és kibocsatashoz, és nem tekinthet6k garancianak vagy minéségi
specifikaciénak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot
mas anyagokkal egyitt, vagy valamilyen eljarasban hasznaljak fel, kivéve, ha ez szerepel a szévegben.

A biztonséagi adatlap vége
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