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Clé dynamométrique 
réversible à entraînement 

carré 1/2" de RS PRO, acier 
doux, 12 → 60 Nm 
RS code commande : 911-1531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Outils moulés par 
injection 

• Isolation en nylon 11 

• Echelle facile à lire 

• Spécification CEI 
60900:2004 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette clé dynamométrique de RS PRO est compatible avec les embouts de tournevis 1/4" et est 
conçue pour empêcher le serrage excessif lors de la fixation d'écrous et de boulons. L'outil applique 
un niveau de couple préréglé avant la "rupture", ce qui vous empêche d'appliquer potentiellement 
trop de force à une fixation. Cette clé dynamométrique est également isolée pour vous protéger 
jusqu'à 1 000 V. Elle est dotée d'une isolation en nylon 11 moulée par injection qui adhère à l'outil 
pour offrir une protection maximale et une plus longue durée de vie. Cette isolation en nylon 11 
unique fait des outils un excellent choix lors du travail dans des climats extrêmes et dans les 
conditions les plus difficiles 

 

 

 

Plage de couple 12 Nm à 60 Nm 
Forme d'entraînement Carré. 
Taille de l'entraînement 1/2in 
Type Réversible 
Précision ±3% 
Matériau  Acier doux 
Finition Placage nickel chromé 

 

 

 

Tension d'utilisation 1 000v 
Tension testée  10 000v 

 

 

 

Longueur totale       Réversible 350 mm 
Poids 1111 

     

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Conformité/certifications CEI60900 :2004 
 

 

   
 


