Produktdatenblatt

Technische Daten

A9F07101

Leitungsschutzschalter iC60H, 1P, 1A, C

Charakteristik

Verfligbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 34,80 EUR
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Hauptmerkmale

Gerateanwendung Verteilung
Baureihe Acti 9
Produktname Acti 9 iC60
Produkt oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geréts IC60H
Beschreibung der Pole 1P
Anzahl von geschutzten Polen 1
Nennstrom [In] 1A
Netzwerkanschluss AC

DC
Technologie der Ausléseeinheit Thermomagnetisch
Charakteristik C

Ausschaltvermdgen

Anwendungskategorie

70 KA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA lcu gemaR EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz

70 KA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 100-133 V AC 50/60 Hz
10000 A Icn entspricht EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 60-72 V DC

20 KA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC

Kategorie A entspricht EN 60898-1
Kategorie A entspricht IEC 60898-1

Eignung fiir Isolation

Ja entspricht EN 60947-2
Ja entspricht IEC 60947-2
Ja entspricht EN 60898-1

Ja entspricht IEC 60898-1

Normen EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2
07.06.2019

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz

50/60 Hz

Magnetische Auslésegrenze

8xIn+/-20 %

Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics

Begrenzungsklasse

15 kA 100 % x lcu entspricht EN 60947-2 - 72V DC

15 kA 100 % x lcu entspricht IEC 60947-2 - 72V DC

7500 A 75 % x Icu entspricht EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz

7500 A 75 % x Icu entspricht IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz

20 kA 100 % x lcu entspricht EN 60947-2 - 12...60 V DC

20 kA 100 % x lcu entspricht IEC 60947-2 - 12...60 V DC

70 kA 100 % x lcu entspricht IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % x lcu entspricht EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % x lcu entspricht EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % x lcu entspricht EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % x lcu entspricht IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % x lcu entspricht IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz

3 entspricht EN 60898-1
3 entspricht IEC 60898-1

Nennisolationsspannung Ui

500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
500 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60947-2

BemessungsstolRspannungsfestigkeit
[Uimp]

6 kV entspricht EN 60947-2
6 kV entspricht IEC 60947-2

Plus-Kontaktanzeige Ja
Betéatigungsart Kippschalter
Lokale Signalisierung Ausléseanzeige
Montagehalterung Hutschiene
9-mm-Raster 2

Hohe 91 mm

Breite 18 mm

Tiefe 78.5 mm
Produktgewicht 0,125 kg
Farbe Weil
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlisse - Klemmen Doppelklemme
Erdschlussschutz Ohne

Montage

Schutzart (IP)

IP20 entspricht EN 60529
IP20 entspricht IEC 60529

Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie \Y%

Tropenfest 2

Relative Feuchtigkeit 95 % (55°C)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35-70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-85 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform

IiI_"SChneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt

Entsorgungshinweise

Verfugbar
EPProduktu mweltprofil

Keine spezifischen Recyclingtatigkeiten erforderlich



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=124216978&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=124216978&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1705002EN

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate




