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1. 特征
•	此款非接触式数字转速计能够准确且快速地测试转动物体的转速数。
•	此转速计运用了单片机技术，光电技术，激光技术。
•	两种测量模式 : 转速模式（单位 RPM）和计数模式（单位 REV）。
•	测量范围广，解析度高。
•	高亮度的 LCD显示和背光灯。
•	可查看内部存储的最大值，最小值及最后测量的值。

2. 技术规格
显示	 5 位液晶显示
精度	 ±（0.05%+1 个数字）
测试范围	 2 到 99,999RPM
计数范围	 1 到 99,999REV
分辨率	 0.1RPM（2到 999.9RPM）
	 1RPM（超过 1000RPM）
采样时间	 0.5 秒（超过 120RPM）
测试距离	 50mm到 500mm
时基	 晶振
功耗	 大约 45mA
电源	 9V 电池或 6V外部直流电
使用温度范围	 0oC 到 50oC
尺寸	 160x58x39mm
重量	 151g


