
Product data sheet

Bain de soudure
80 W, 24 V
Ø intérieur 20 mm, profondeur 25 mm
Plage de température 50°C - 450°C
Raccordable à toutes les stations Weller 80 W
Bac V2A pour la protection contre la chute des
résidus de soudure
Taille du boîtier: 150 x 120 x 65 mm (L x I x H)
Temps de montée en température ~ 7 minutes
(50°C - 350°C)
Approprié métaux d'apport sans plomb

WSB 80 Bain de soudure
Référence N°: T0052704099
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