llluminazione di emergenza =

CARATTERISTICH
E

Fila di lampadine di
R rdo non
i IR emergenza a LED da 60 W.

110 V (NCF)
resistente alle
intemperie

Fornito con una
striscia di LED 30W
integrata

Esclusivo sistema di
commutazione
intelligente per il
controllo di
emergenza

L'emergenza e
dotata di batterie
integrate e
meccanismo di
controllo per una
facile manutenzione

Realizzato in
policarbonato di alta
gualita

Include staffe di

montaggio e clip in | prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
policarbonato componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Questa apparecchiatura di illuminazione LED RS Pro 5ft 30W non corrosiva € dotata di un esclusivo
vassoio LED integrato, pertanto non & necessario alcun tubo, il che rende la lampada piu Durable.
Disponibile come raccordo standard o di emergenza. Il raccordo di emergenza é dotato di tutti i
meccanismi di controllo e di batterie integrate. Rilevamento della differenza tra l'interruzione
dell'alimentazione e lo spegnimento dell'alimentazione.

Specifiche generali

Tipo di lampada LED
Stile leggero Paratia
Luminosita 1200Im
Tonalita 6000K
Apertura del fascio 120°
Materiale Policarbonato
Durata 3h
Lampada in dotazione Si
Ideale per applicazioni commerciali, industriali e di
Applicazioni vendita al dettaglio, si trova in: Corridoi, officine, uscite di

emergenza, parcheggi

Specifiche elettriche

Wattaggio 30W
Tensione nominale 110V
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Specifiche meccaniche

Lunghezza
Tipo di raccordo Fila di lampadine
Vassoio ingranaggi Vassoio chip LED integrato

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura ambiente Da -15°C a 50 °C.

Categoria di protezione

Classe IP IP65

Omologazioni

Conformita/certificazioni RoHS
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