Scheda prodotto

Caratteristiche

SX3500CI

SE BACK-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC
Sockets

ArC

by Schnelder Electric

Generale

Panoramica

Tempi di consegna Solitamente disponibile subito

Attrezzature fornite

Manuale utente

Caratteristiche fisiche

Lunghezza cavo 1,83 m
Colore Nero
Profondita 21,3cm
Altezza 18,5 cm
Peso prodotto 5,2 kg
Larghezza 11,5cm
Ingresso

Frequenza di rete 45...65 Hz
Plug standard IEC 60320 C14
Limiti tensione in ingresso 160...280 V
Corrente di Ingresso massima per fase 2A
Capacita corrente di commutazione 7A
Tensione di ingresso 230V
Uscita

Potenza nominale in W 300 W
Potenza massima configurabile (watt) 300 W

Frequenza uscita

Topologia

50 Hz sync alla rete
50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata

Line interactive

Tipo di forma d'onda

Approsimazione a gradini ad una sinusoide

Nb of power socket outlets

3 IEC 60320 C13
1 1EC Jumpers

Output voltage

230V
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Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilita d'impiego e/o I'affidabilita dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.

Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

E' responsabilita dell’'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire I'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.


http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page

Conformita

Certificazioni prodotto

Norme di riferimento

CE
GOST
NEMKO

EN/IEC 60950-1

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente operativa 0...40 °C

Umidita relativa 0...95%
Altitudine di funzionamento 0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio -15...45°C
Altitudine di stoccaggio 0,00...15240,00 m
Livello acustico 45 dBA

Batterie e tempi di funzionamento

Batterie preinstallate

Vani batteria vuoti

Valore dell"elettrolito liquido

Comunicazioni & Gestione

Pannello di controllo

Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da

batteria

Allarme udibile

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme

tono continuo in caso di sovraccarico

Energia sovratensioni nominale (Joule) 273 J
Confezionamenti

Peso imballo (Kg) 5,68 kg

Altezza imballo 1 25,7 cm
Larghezza imballo 1 19 cm
Lunghezza imballo 1 29,1 cm

SCC14 60731304307428
Numero unita imballo 3 60

Sostenibilita dell'offerta

Stato offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE

Si

Conformita B

Senza mercurio

Informazioni esenzioni RoHS

Si

i

WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smailtito in base a un
metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Efficienza energetica ottimizzata

Prodotto a efficienza energetica

Garanzia contrattuale

Garanzia

2 anni con riparazione o sostituzione
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=423715202&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=423715202&lang=it

