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Amplificateur-séparateur - MINI MCR-2-NAM-2RO - 2902004

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Amplificateur-séparateur configurable NAMUR a connectique enfichable destiné aux détecteurs de proximité
et aux contacts de commutation indépendants du potentiel et montés avec des résistances. 2 sorties
transistor, configurables par sélecteur de codage (DIP). Raccordement vissé.

La figure illustre la version MINI
MCR-2-NAM-2RO-PT

Description du produit

Amplificateur-séparateur configurable NAMUR 4 voies, a connectique enfichable destiné au fonctionnement des détecteurs de proximité suivant

la norme EN 60947-5-6 et aux contacts de commutation indépendants du potentiel et montés avec des résistances. Deux sorties transistor sont
disponibles c6té sortie. La deuxieme sortie peut étre utilisée au choix pour la duplication des signaux ou pour les messages d'erreur sur le cable de
capteur. La configuration de I'amplificateur-séparateur s'effectue via le commutateur DIP. L'appareil prend en charge la surveillance des défauts et
la communication en champ proche (NFC).

Propriétés produit

Contacts indépendants du potentiel et contacts de commutation montés avec résistance raccordables

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible

Amplificateur-séparateur ultra-compact, pour isolation galvanique, amplification et duplication des signaux de détecteurs de proximité
Pour détecteurs de proximité selon CEI 60947-5-6 et EN 50227

Deuxieme sortie utilisable comme sortie de duplication ou de détection de défauts

Visualisation de I'état et des erreurs par LED et signal analogique

Contacts NO en sortie

Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)

B EEREE RE @

Isolation 3 voies

"
Ex n “Z HINFC

Données commerciales

Unité de conditionnement 18TK

| URHRT 50
47046356"651851

GTIN 4046356651851

Poids par piéce (hors emballage) 0,106 kg

Numéro du tarif douanier 85437090

Pays d'origine Allemagne

Remarque Fabrication a la commande (pas de reprise)
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Amplificateur-séparateur - MINI MCR-2-NAM-2RO - 2902004

Caractéristiques techniques

Remarque

Restriction d'utilisation

CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section
Téléchargements

Cotes
Largeur 6,2 mm
Hauteur 110,5 mm
Profondeur 120,5 mm
Conditions d'environnement
Température ambiante (fonctionnement) -40°C..70°C
Température ambiante (stockage/transport) -40°C..85°C
Indice de protection IP20
Alimentation
Tension nominale d'alimentation 24V DC

Plage de tension d'alimentation

9,6 VDC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-
ST-3,81 GN, référence 2869728) peut étre utilisé pour ponter la tension
d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon

EN 60715.)

Courant absorbé typique

18 mA (24 V DC)

35mA (12 V DC)

Consommation de puissance

450 mW (9,6 V DC)

Caractéristiques de raccordement

Mode de raccordement

Raccordement vissé

Point de connexion unifilaire rigide avec embout min 0,20 mm?
Point de connexion unifilaire rigide avec embout max 1,50 mm?
Point de connexion unifilaire rigide sans embout min 0,20 mm?
Point de connexion unifilaire rigide sans embout max 2,50 mm?
Section de conducteur souple min. 0,2 mm?
Section de conducteur souple max. 1,5 mm?
Section de conducteur souple AWG min. 24
Section de conducteur AWG souple max. 12
Longueur a dénuder 10 mm
Filetage vis M3

Généralités

Nombre de voies

1

Affichage d'état

LED jaune (sortie de couplage)

LED jaune (sortie de couplage)

Isolation galvanique

Isolation renforcée selon CEIl 61010-1

Catégorie de surtension

Degré de pollution

2

Tension d'isolement assignée

300 V (effectif)
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Caractéristiques techniques

Généralités

Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation

3kV (50 Hz, 1 min)

Compatibilité électromagnétique

Conformité a la directive CEM

Emission EN 61000-6-4

Immunité EN 61000-6-2 De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.
Coloris gris

Matériau du boitier PBT

Emplacement pour le montage Indifférent

Conseils pour le montage

Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur peut étre
utilisé et encliqueté sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.

Conformité

Conformité CE

ATEX

#II3GExnAIIC T4 Ge X

UL, USA/Canada

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C,D T6

Class |, Zone 2, Group IIC T6

GL

GL demandé

Données CEM

Dénomination

Champ électromagnétique HF

Normes/Prescriptions

EN 61000-4-3

Dénomination

Perturbations transitoires rapides (en salves)

Normes/Prescriptions EN 61000-4-4
Dénomination Grandeurs perturbatrices acheminées
Normes/Prescriptions EN 61000-4-6

Normes et spécifications

Compatibilité électromagnétique

Conformité a la directive CEM

Emission

EN 61000-6-4

Normes/Prescriptions

EN 61000-4-2

Dénomination

Champ électromagnétique HF

Normes/Prescriptions EN 61000-4-3

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5
Dénomination Grandeurs perturbatrices acheminées
Normes/Prescriptions EN 61000-4-6

Isolation galvanique

Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Conformité

Conformité CE

ATEX

#I13GExnAIIC T4 Ge X

UL, USA/Canada

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C,D T6

Class |, Zone 2, Group IIC T6

GL

GL demandé

Environmental Product Compliance
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Environmental Product Compliance

ECPH(ENIX

Amplificateur-séparateur - MINI MCR-2-NAM-2RO - 2902004

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

La déclaration du fabricant dans I'onglet « Downloads » contient des
informations détaillées sur les substances dangereuses.

Homologations

Homologations

Homologations

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Homologations Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Détails des approbations

UL Listed
LISTED

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705

cUL Listed c
LISTED

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705

cULus Listed c@us
LISTED
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