Typ RG6 RG 11 RG 11 - RG 12 RG 22 RG 58 RG 58 -
Type FRNC (%) FRNC (*)
Spezifikation/Specification M17/2 M17/6 M17/6 M17/6 M17/15 M17/28 M17/28
Produktnummer/Productnumber 1080 1081 2560 1082 1083 1084/1364 2577
Aufbau/Structure
Innenleiter StCub Cuvz Cuvz Cuvz Cubk/Cuvz Cuvz Cuvz
Inner conductor  dia. (™ | 0,72 7% 0,40 7x0,40 7x 0,40 7 x 0,40 19x018 | 19x0,18
Isolation LD-PE LD-PE LD-PE LD-PE LD-PE LD-PE LD-PE
Insulation dia. (mm) 4,70 7,24 7,24 7.24 2,29/7,24 295 295
1. AuBenleiter
PRI CuGvs CuGb CuGb CuGb CuGvz CuGvz CuGvz
2. AuBenleiter
2. Outer conductor CuGb - N B Guivz - -
Mantel @ PVC PVC FRNC PVC PVC PVC/PE FRNC
Sheathing dia, (MM 8,43 10,30 10,30 10,30 10,67 495 495
Farbe
Colout swW SW grisw sw sw SW grisw
Armierung
Armouring Vr E 5 Po vk ¥ 0 R
AuBenmantel @ - - - PVC - - -
Outer sheathing  dia. ™™ = - - 13,60 - - -
Elektrische Eigenschaften
Electrical properties
Wellenwiderstand
Characteristic impedance (Q) 75+3 Thed a3 75+3 955 50+2 50x2
Dampfung bei 1 MHz 09 0,7 07 0,7 1.5 1.4 1.4
Aftenuation  at 10 MHz 28 23 2,3 23 46 4,5 45
(dB/100 m) 20 MHz 4,0 32 32 3,2 6.2 6,5 6.5
50 MHz 6.3 52 52 52 9.1 10,4 10,4
100 MHz 91 7.6 76 7.6 1,6 14,1 15,1
200 MHz 13,0 11,0 11,0 11,0 14,0 219 219
500 MHz 212 18,3 18,3 18,3 n.s. 36,6 36,6
1000 MHz 310 274 27,4 274 n.s. 548 54,8
2000 MHz 457 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
3000 MHz 57,8 n.s. n.s. n.s. n.s. ns. n.s.
Verkurzungsfaktor
Velocity ratio vic 0,66 0,66 0,66 066 0,66 0,66 0,66
Gleichstrom- Innenleiter
widerstand  Inner conductor 105 13 n L 1 36 36
B k) B
Ko AuBenleiter
resistance  Outer conductor 5 = 4 3 2 17 17
Kapazitdt ca.
Coxeviinios sppio. | 25) 67 67 67 67 58 101 101
Betnmi: V) 2000 3700 3700 3700 750 1400 1400
Operating volt.
Mechanische Eigenschaften
Mechanical properties
Min. Biegeradius
Min. bending radius (imen) 40 i # K o 2 =
Gewicht ca.
Weight approx. (Ka/km) 118 139 145 282 193 36/36 37
Einsatztemperaturbereich 3)
Temperatur range (°C) | -25/+70 -25/+70 -25/+70 -25/+70 -25/+70 -257/+70 -25/+70
Verbrennungswarme
bt of Sombetion (kWh/m) 0,45 0,74 0,68 1,28 0,76 0,16/0,23 013

* halogenfreihalogen-free, schwer entflammbar/flame retardant, raucharm/low smoke
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