Produktdatenblatt

Technische Daten

LV426822

Unterspannungsausloser MN vorverdrahtet
48VAC 50/60Hz und 48VDC NSXm/PPB

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geréts MN
Produkt oder Komponententyp Spannungsausldser
Gerateanwendung Steuerung

Kompatible Produktfamilie

Typ des Spannungsauslésers

PowerPact B
Compact NSXm

Unterspannungsauslésung

Steuerkreisspannung

48V AC
48V DC

Zusatzmerkmale

Schwellen-Auslésespannung

0,35-0,7 x Un - wahrend Offnung Zeit
0.85 x Un - wahrend SchlieBung Zeit

Montagevariante Schraubklemmen

Reaktionszeit <50 ms

Zusatzanschlussklemme Pre-wired 0...0.8 mm? (AWG 18) stranded copper

Drahtabisolierungslange 8 mm

Kabelldnge Tm

Nachhaltigkeit

ROHS Konform
Iii_"SChneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Giber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=442330906&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=442330906&lang=de-de

